
Lubrificante bianco non dilavabile

Grasso bianco multiuso

Grassi 8

Confezioni e codici

Barattolo
1000 ml
L00303

Secchio
5000 ml
L00304

Tubo
125 ml
L00300

Barattolo
500 ml
L00302

Non sporca.
Lubrifica e protegge anche in presenza di ripetute
azioni dilavanti, di acqua dolce o marina.

Caratteristiche tecniche

Aspetto pasta colore bianco
Gradazione  N.L.G.I. 2
Punto goccia ASTM  D 566 185 °C
Wheel bearing test ASTM D 1263
perdita di peso inferiore a 2,5 gr
Resistenza al dilavamento ASTM D 1264
perdita di peso inferiore a 2,5 gr
Viscosità olio base Iso 110
Temperatura di esercizio -25  +120 °C
Fattore velocità 500000

• A base di litio e titanio.

• Lubrifica e protegge dalla corrosione anche in presenza di prolungate
azioni dilavanti di acqua marina e di ampie e ripetute variazioni di
temperatura.

• In campo industriale, navale, automobilistico, domestico si applica su
perni, cerniere, mozzi ruota, cuscinetti per medie velocità e medi carichi,
slitte, cavi, guaìne, vinci, comandi entro o fuoribordo, timonerie.




