SIEMENS

Datenblatt

3RF3380-3BA06

Siemens
EcoTech

Produkt-Markenname
Produkt-Bezeichnung
Produkttyp-Bezeichnung
Hersteller-Artikelnummer
e _1 des bestellbaren Zubehors
e _2 des bestellbaren Zubehérs
e 3 des bestellbaren Zubehors
e _4 des bestellbaren Zubehors
Produkt-Bezeichnung
e 1 des bestellbaren Zubehérs
e 2 des bestellbaren Zubehors
e _3 des bestellbaren Zubehors

e 4 des bestellbaren Zubehors

Halbleiterschiitz 1-polig 3RF33 AC-1 80 A/ AC-15 27,5 A 40 °C / 48-600 V / DC 24
V / momentanschaltend / Ringkabelanschluss

SIRIUS
Halbleiterschiitz
3RF33

3RF2900-3PA88
3RF3990-0HA16
3RF3900-0EA18
3RF3990-0GA16

Klemmenabdeckung
Leistungsregler
Konverter
Lastuberwachung

Produktfunktion
Produkteigenschaft
Verlustleistung [V-A] maximal
Verlustleistung [W] bei Bemessungswert Strom
e bei AC bei warmem Betriebszustand
e bei AC bei warmem Betriebszustand je Pol
e ohne Laststromanteil typisch
Art der Verlustleistungsberechnung stromabhéngig
Isolationsspannung Bemessungswert
Verschmutzungsgrad

StoRspannungsfestigkeit des Hauptstromkreises
Bemessungswert

Schutzart IP

Schutzart IP frontseitig geman IEC 60529
Schockfestigkeit gemaR IEC 60068-2-27
Schwingfestigkeit geman IEC 60068-2-6
Referenzkennzeichen gemaR IEC 81346-2:2009
RoHS-Richtlinie (Tag/Monat/Jahr)

SVHC Stoffname

Momentanschaltend
hohe Sperrspannung
79 VA

79 W
79 W
0,4 W
linear
600 V
3

6 kV

IP0O

IP0O
15g/11ms
29

Q
01/15/2024

Blei CAS-Nr. 7439-92-1

Bleimonoxid (Bleioxid) CAS-Nr. 1317-36-8
2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-on CAS-Nr. 71868-10-5
Melamin CAS-Nr. 108-78-1

Dibutylbis(pentan-2,4-dionato-O,0')zinn CAS-Nr. 22673-19-4
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https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_IC03_XX_32692
https://tableeditor.cicservice.siemens.com/teddatasheet/?format=PDF&mlfbs=3RF2900-3PA88&language=de&caller=documentservice
https://tableeditor.cicservice.siemens.com/teddatasheet/?format=PDF&mlfbs=3RF3990-0HA16&language=de&caller=documentservice
https://tableeditor.cicservice.siemens.com/teddatasheet/?format=PDF&mlfbs=3RF3900-0EA18&language=de&caller=documentservice
https://tableeditor.cicservice.siemens.com/teddatasheet/?format=PDF&mlfbs=3RF3990-0GA16&language=de&caller=documentservice

Nettogewicht pro ME 0,6 kg
Hauptstromkreis

Polzahl fiir Hauptstromkreis 1
Anzahl der SchlieBer fiir Hauptkontakte

Anzahl der Offner fiir Hauptkontakte 0
Spannungsart der Betriebsspannung AC
Betriebsspannung
e bei AC

— bei 50 Hz Bemessungswert 48 ... 600 V

— bei 60 Hz Bemessungswert 48 ...600 V
Betriebsfrequenz Bemessungswert 50 ... 60 Hz
relative symmetrische Toleranz der Betriebsfrequenz 10 %

Arbeitsbereich bezogen auf die Betriebsspannung bei AC

e bei 50 Hz 40 ... 660 V
e bei 60 Hz 40 ... 660 V
Betriebsstrom Bemessungswert maximal 80 A

Betriebsstrom

e bei AC-1 bei 400 V Bemessungswert 80 A

e bei AC-15 Bemessungswert 27,5A

e bei AC-51 Bemessungswert 80 A

e bei AC-51 gemal |IEC 60947-4-3 80 A

e gemal UL 508 Bemessungswert 69 A
Strombelastbarkeit maximal 80 A
Betriebsstrom minimal 500 mA
Spannungssteilheit am Thyristor fiir Hauptkontakte 1000 V/us
maximal zuldssig
Sperrspannung am Thyristor fiir Hauptkontakte maximal 1600V
zulassig
Sperrstrom des Thyristors 10 mA
Derating-Temperatur 40 °C
StoRstromfestigkeit Bemessungswert 1300 A
12t-Wert maximal 8 000 A*s
Spannungsart der Steuerspeisespannung DC
Steuerspeisespannung bei DC 15...24V
Steuerspeisespannung 1 bei DC Bemessungswert 24V

Steuerspeisespannung bei DC
e Anfangswert flr Signal <1> Erkennung 15V
e Endwert flr Signal<0>-Erkennung 5V

Arbeitsbereichsfaktor Steuerspeisespannung
Bemessungswert bei DC

e Anfangswert 0,63

e Endwert 1
Steuerstrom bei minimaler Steuerspeisespannung

e bei DC 13 mA
Steuerstrom bei DC Bemessungswert 15 mA
Einschaltverzégerungszeit 1ms
Ausschaltverzégerungszeit 1 ms; zusatzl. max. eine Halbwelle
Befestigungsart Reiheneinbau Ja
Befestigungsart Schraubbefestigung
Ausfiihrung des Gewindes der Schraube zur Befestigung M4
des Betriebsmittels
Hoéhe 100 mm
Breite 80 mm
Tiefe 160 mm
Produktbestandteil abnehmbare Klemme fiir Hilfs- und Ja

Steuerstromkreis
Ausfiihrung des elektrischen Anschlusses
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o fiir Hauptstromkreis
o fir Hilfs- und Steuerstromkreis
Art der anschlieBbaren Leiterquerschnitte
e flr Hauptkontakte fiir JIS-Kabelschuh
e bei AWG-Leitungen fir Hauptkontakte
o flir DIN-Kabelschuh fiir Hauptkontakte
Art der anschlieBbaren Leiterquerschnitte
o fir Hilfs- und Steuerkontakte
— eindrahtig
— feindrahtig mit Aderendbearbeitung
— feindrahtig ohne Aderendbearbeitung
e bei AWG-Leitungen fir Hilfs- und Steuerkontakte

AWG-Nummer als kodierter anschlieBbarer
Leiterquerschnitt fiir Hauptkontakte

Anzugsdrehmoment

e flr Hauptkontakte bei Schraubanschluss

o fur Hilfs- und Steuerkontakte bei Schraubanschluss
Anzugsdrehmoment [Ibf-in]

e fur Hilfs- und Steuerkontakte bei Schraubanschluss
Ausfiihrung des Gewindes der Anschlussschraube

o fir Hauptkontakte

o der Hilfs- und Steuerkontakte
Abisolierldnge der Leitung

o flr Hauptkontakte

o fur Hilfs- und Steuerkontakte
Art der Erdung
UL/CSA Bemessungsdaten

Ringkabelschuhanschluss
Schraubanschluss

JIS C 2805 R 2-5, 5,5-5, 8-5, 14-5
1x (12 ... 4)
DIN 46234-5-2,5, -5-6, -5-10, -5-16, -5-25

1x (0,5 ... 2,5 mm?), 2x (0,5 ... 1 mm?)
1x (0,5 ... 2,5 mm?), 2x (0,5 ... 1 mm?)
1x (0,5 ... 2,5 mm?), 2x (0,5 ... 1 mm?)
1x (

20 ...12)
12...4
2..25Nm
0,5...0,6 N'm
4,5 ... 5,3 Ibfiin
M5
M3
10 mm
7 mm

Erdung Kihlkérper mittels Schraubanschluss

Betriebsstrom gemaR UL 508 Bemessungswert

69 A

Beriihrungsschutz frontseitig geman IEC 60529
Umgebungsbedingungen

fingersicher bei senkrechter Beriihrung von vorne mit Abdeckung

Aufstellungshéhe bei Hohe Gber NN maximal
Umgebungstemperatur
e wahrend Betrieb

e wahrend Lagerung

1000 m
-25...+60 °C
-565...+80 °C

Elektromagnetische Vertraglichkeit
leitungsgebundene Stéreinkopplung
e durch Burst gemaf IEC 61000-4-4
e durch Leiter-Erde Surge gemaf IEC 61000-4-5
e durch Leiter-Leiter Surge gemaf IEC 61000-4-5

e durch Hochfrequenzeinstrahlung gemaf IEC 61000-4-6

feldgebundene Stéreinkopplung geman IEC 61000-4-3
elektrostatische Entladung gemaR IEC 61000-4-2

leitungsgebundene HF-Storaussendung gemaR CISPR11

feldgebundene HF-Stéraussendung gemaB CISPR11

Kurzschlussschutz, Ausfiihrung des Sicherungseinsatzes

2 kV / 5 kHz, Verhaltenskriterium 2

2 kV, Verhaltenskriterium 2

1 kV, Verhaltenskriterium 2

140 dBuV im Frequenzbereich 0,15 ... 80 MHz, Verhaltenskriterium 1
80 MHz ... 1 GHz 10 V/m, Verhaltenskriterium 1

4 kV Kontaktentladung / 8 kV Luftentladung, Verhaltenskriterium 2
Klasse A fir Industriebereich

Klasse B fir Wohn-, Geschéafts- und Gewerbebereich

Hersteller-Artikelnummer

e der gR-Sicherung fiir Halbleiterschutz bei NH-Bauform

verwendbar

e der aR-Sicherung fir Halbleiterschutz bei NH-Bauform

verwendbar

e der aR-Sicherung fiir Halbleiterschutz bei zylindrischer

Bauform 22 x 58 mm verwendbar
Hersteller-Artikelnummer der gG-Sicherung

e bei NH-Bauform verwendbar
e bei NH-Bauform verwendbar Anmerkung

Approbationen Zertifikate

3NE1020-2

3NE8021-1

3NC2280

3NA6812; Diese Sicherungen haben einen kleineren Bemessungsstrom als die
Halbleiterrelais

Diese Sicherungen haben einen kleineren Bemessungsstrom als die
Halbleiterrelais

Umwelt allgemeine Produktzulassung
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https://tableeditor.cicservice.siemens.com/teddatasheet/?format=PDF&mlfbs=3NE1020-2&language=de&caller=documentservice
https://tableeditor.cicservice.siemens.com/teddatasheet/?format=PDF&mlfbs=3NE8021-1&language=de&caller=documentservice
https://tableeditor.cicservice.siemens.com/teddatasheet/?format=PDF&mlfbs=3NC2280&language=de&caller=documentservice
https://tableeditor.cicservice.siemens.com/teddatasheet/?format=PDF&mlfbs=3NA6812&language=de&caller=documentservice
https://tableeditor.cicservice.siemens.com/teddatasheet/?format=PDF&mlfbs=3NA6812&language=de&caller=documentservice

Umweltbestatigung c €

- Siemens
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QC PASS

Informationen zur Verpackung

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875

Informationen zur Datengenerierung und Speicherung
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109995012

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschiiren,...)

https://www.siemens.de/ic10

Industry Mall (Online-Bestellsystem)
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlifb=3RF3380-3BA06
CAXx-Online-Generator
https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RF3380-3BA06
Service&Support (Handbiicher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RF3380-3BA06

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-MaRzeichnungen, 3D-Modelle, Gerateschaltplane, EPLAN Makros, ...)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RF3380-3BA06&lang=de
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https://sieportal.siemens.com/de-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=de&SearchTerm=3RF3380-3BA06&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=5669&CertificateId=498&CertificateApprovalOfficeId=591
https://sieportal.siemens.com/de-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=de&SearchTerm=3RF3380-3BA06&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=5669&CertificateId=5690&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/de-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=de&SearchTerm=3RF3380-3BA06&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=5669&CertificateId=5702&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/de-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=de&SearchTerm=3RF3380-3BA06&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=5691&CertificateApprovalOfficeId=586
https://sieportal.siemens.com/de-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=de&SearchTerm=3RF3380-3BA06&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=3020&CertificateApprovalOfficeId=4488
https://sieportal.siemens.com/de-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=de&SearchTerm=3RF3380-3BA06&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=526&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/de-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=de&SearchTerm=3RF3380-3BA06&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=440&CertificateId=4242&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/de-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=de&SearchTerm=3RF3380-3BA06&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=445&CertificateId=496&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/de-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=de&SearchTerm=3RF3380-3BA06&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=445&CertificateId=496&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/de-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=de&SearchTerm=3RF3380-3BA06&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=447&CertificateId=454&CertificateApprovalOfficeId=553
https://sieportal.siemens.com/de-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=de&SearchTerm=3RF3380-3BA06&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=447&CertificateId=5727&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/de-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=de&SearchTerm=3RF3380-3BA06&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=447&CertificateId=454&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109995012
https://www.siemens.de/ic10
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3RF3380-3BA06
https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RF3380-3BA06
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RF3380-3BA06
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RF3380-3BA06&lang=de
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_IC03_XX_32870
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https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_IC03_XX_33200
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_IC01_XX_00968
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/pv/3RF33803BA06

