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Marcacavi prestampati 
•	  WIC, segnafili a clip

Utilizzate l‘utensile applicatore per inserire i segnafili sul cavo.

MATERIALE Poliammide 6.6 (PA66)

Temp. di esercizio da -40°C a +85°C, (+105 °C, 500 h)

Resistenza al fuoco UL94 V0

Certificazioni EN 60062, IEC 304, UL94

I segnafili WIC possono essere applicati manualmente o con 
l‘ergonomico utensile applicatore.

Basta semplicemente inserire la striscia di segnafili all‘interno 
dell‘utensile applicatore, premere il segnafili sul cavo, girare ed  
applicare il segnafili successivo. Una volta applicati tutti i segnafili 
farli scorrere uno vicino all‘altro per agganciarli tra loro.

ARTICOLO
Ø esterno

min
Ø esterno 

max
Largh.

(W)
Altezza

(H)
Lungh.

(L)
Cont.
conf. Utensile

WIC1 2,0 2,8 5,0 6,4 3,0 1.000

WICTOOL
WIC2 2,8 3,8 5,6 7,1 3,0 1.000

WIC3 4,3 5,3 8,0 9,6 3,0 500

Applicatore WIC - - - - - 5

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.
Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.

•	 Segnafili prestampati in nylon veloci e semplici da utilizzare
•	 Ideale per le terminazioni già installate o per manutenzioni e 

riparazioni
•	 I segnafili si incastrano fra loro per mantenere il testo allineato
•	 Segnafili resistenti alle vibrazioni, i WIC aderiscono perfettamente 

al cavo
•	 Gli utensili WIC per le tre dimensioni contengono 20 marcacavi
•	 Il sistema di aggrappatura si chiude sul cavo e ne impedisce anche 

la rotazione
•	 Disponibili in giallo, bianco e nel colore del codice delle resistenze
•	 Disponibili anche i più diffusi testi a 2 caratteri L1, L2, L3, PE nei 

colori giallo o codice resistenze

Caratteristiche del prodotto
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Marcacavi prestampati 
•	  WIC, segnafili a clip

Attenzione! Non tutti i prodotti elencati hanno queste certificazioni! Per certificazioni specifiche di prodotto, 
fate riferimento all‘Appendice.

WIC1

ARTICOLO UNS

WIC1-A 561-01014

WIC1-B 561-01024

WIC1-C 561-01034

WIC1-D 561-01044

WIC1-E 561-01054

WIC1-F 561-01064

WIC1-G 561-01074

WIC1-H 561-01084

WIC1-I 561-01094

WIC1-J 561-01104

WIC1-K 561-01114

WIC1-L 561-01124

WIC1-M 561-01134

WIC1-N 561-01144

WIC1-O 561-01154

WIC1-P 561-01164

WIC1-Q 561-01174

WIC1-R 561-01184

WIC1-S 561-01194

WIC1-T 561-01204

WIC1-U 561-01214

WIC1-V 561-01224

WIC1-W 561-01234

WIC1-X 561-01244

WIC1-Y 561-01254

WIC1-Z 561-01264

WIC1-
A,E,L,N,R,S,T, 
+,-,z

561-01994

WIC1

ARTICOLO UNS

WIC1-0 561-01604

WIC1-1 561-01614

WIC1-2 561-01624

WIC1-3 561-01634

WIC1-4 561-01644

WIC1-5 561-01654

WIC1-6 561-01664

WIC1-7 561-01674

WIC1-8 561-01684

WIC1-9 561-01694

WIC1-0-9 561-01101

WIC1-+ 561-01704

WIC1-- 561-01714

WIC1-/ 561-01724

WIC1-z 561-01734

WIC1-. 561-01744

WIC1-0 561-01600

WIC1-1 561-01611

WIC1-2 561-01622

WIC1-3 561-01633

WIC1-4 561-01644

WIC1-5 561-01655

WIC1-6 561-01666

WIC1-7 561-01677

WIC1-8 561-01688

WIC1-9 561-01699

WIC1-0-9 561-01100

WIC2

ARTICOLO UNS

WIC2-A 561-02014

WIC2-B 561-02024

WIC2-C 561-02034

WIC2-D 561-02044

WIC2-E 561-02054

WIC2-F 561-02064

WIC2-G 561-02074

WIC2-H 561-02084

WIC2-I 561-02094

WIC2-J 561-02104

WIC2-K 561-02114

WIC2-L 561-02124

WIC2-M 561-02134

WIC2-N 561-02144

WIC2-O 561-02154

WIC2-P 561-02164

WIC2-Q 561-02174

WIC2-R 561-02184

WIC2-S 561-02194

WIC2-T 561-02204

WIC2-U 561-02214

WIC2-V 561-02224

WIC2-W 561-02234

WIC2-X 561-02244

WIC2-Y 561-02254

WIC2-Z 561-02264

WIC2-
A,E,L,N,R,S,T, 
+,-,z

561-02994
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Marcacavi prestampati 
•	  WIC, segnafili a clip

Attenzione! Non tutti i prodotti elencati hanno queste certificazioni! Per certificazioni specifiche di prodotto, 
fate riferimento all‘Appendice.

WIC tool

WIC Tool 561-00001

WIC2

ARTICOLO UNS

WIC2-0 561-02604

WIC2-1 561-02614

WIC2-2 561-02624

WIC2-3 561-02634

WIC2-4 561-02644

WIC2-5 561-02654

WIC2-6 561-02664

WIC2-7 561-02674

WIC2-8 561-02684

WIC2-9 561-02694

WIC2-0-9 561-02101

WIC2-+ 561-02704

WIC2-- 561-02714

WIC2-/ 561-02724

WIC2-z 561-02734

WIC2-. 561-02744

WIC2-0 561-02600

WIC2-1 561-02611

WIC2-2 561-02622

WIC2-3 561-02633

WIC2-4 561-02644

WIC2-5 561-02655

WIC2-6 561-02666

WIC2-7 561-02677

WIC2-8 561-02688

WIC2-9 561-02699

WIC2-0-9 561-02100

WIC3

ARTICOLO UNS

WIC3-A 561-03014

WIC3-B 561-03024

WIC3-C 561-03034

WIC3-D 561-03044

WIC3-E 561-03054

WIC3-F 561-03064

WIC3-G 561-03074

WIC3-H 561-03084

WIC3-I 561-03094

WIC3-J 561-03104

WIC3-K 561-03114

WIC3-L 561-03124

WIC3-M 561-03134

WIC3-N 561-03144

WIC3-O 561-03154

WIC3-P 561-03164

WIC3-Q 561-03174

WIC3-R 561-03184

WIC3-S 561-03194

WIC3-T 561-03204

WIC3-U 561-03214

WIC3-V 561-03224

WIC3-W 561-03234

WIC3-X 561-03244

WIC3-Y 561-03254

WIC3-Z 561-03264

WIC3-
A,E,L,N,R,S,T, 
+,-,z

561-03994

WIC3

ARTICOLO UNS

WIC3-0 561-03604

WIC3-1 561-03614

WIC3-2 561-03624

WIC3-3 561-03634

WIC3-4 561-03644

WIC3-5 561-03654

WIC3-6 561-03664

WIC3-7 561-03674

WIC3-8 561-03684

WIC3-9 561-03694

WIC3-0-9 561-03101

WIC3-+ 561-03704

WIC3-- 561-03714

WIC3-/ 561-03724

WIC3-z 561-03734

WIC3-. 561-03744

WIC3-0 561-03600

WIC3-1 561-03611

WIC3-2 561-03622

WIC3-3 561-03633

WIC3-4 561-03644

WIC3-5 561-03655

WIC3-6 561-03666

WIC3-7 561-03677

WIC3-8 561-03688

WIC3-9 561-03699

WIC3-0-9 561-03100




