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RS Pro 六角扳手套件、 l 形 1.5 
mm 、 2.0 mm 、 2.5 mm 、 

3.0 mm 、 4.0 mm 、 5.0 
mm 、 6.0 mm 、 8.0 mm 、 

10.0 mm 、 4in 
RS 号： 541-7324             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品

系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高

昂的价格。 

• 内六角扳手套件适用

于所有类型 六角螺钉 

• 球头螺丝刀有助于拧

紧或拧紧螺钉 可在 
25° 角放松 

• gorilla 手柄、比钢制

手柄更坚固 

• 防干扰铰链箱、易于

存取每个扳手 

 

特点 
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RS Pro pro. 这款三包内六角扳手套件是一种便携式方法、可随时应对任何六角驱动的可能情况。塑

料支架中有两包长柄 l 形扳手和折叠笔刀式六角套件、提供各种尺寸。 

 

 

 

英制或公制  英制；公制 
件数 33 
形状 L 
六角扳手类型 球形端、六角扳手  
材料 合金钢   
高度安全     否  
设置内容 33pc. 公制球形端 ARM 手柄 l 形内六角扳手 扳手  

应用 它们特别适用于需要调整紧固件或需要拆卸设备的应用。

从家具组装到自行车维护 
 

 

 

无火花    否  
 

     

 

ARM 或 长 

工作角度 25°   
         

  

商品描述属性  

机械规格 

一般规格 

电气规格 
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六角扳手尺寸（球形端）   
六角扳手尺寸

（ gorilla 
grip ）   

六角扳手尺寸

（ gorilla 
grip ）   

公制 英制  公制 英制 
1.5mm 1/16in 1.5mm 1/16in 
2.0mm 5/64in 2.0mm 5/64in 
2.5mm 3/32in 2.5mm 3/32in 
3mm 1/8mm 3mm 1/8mm 
4mm 5/32in 4mm 5/32in 
5mm 13/64in 5mm 13/64in 
6mm 15/64in 8mm 5/16in 
8mm 5/16in 2.77mm 7/64in 

10mm 25/64in 3.57mm 9/64in 
2.77mm 7/64in 
3.57mm 9/64in 
4.76mm 3/16in 
5.55mm 7/32in 
6.35mm 1/4in 
9.525 3/8in 

 

  

 

 

 

 

vde / 1000V 认证   否  
       

 

认证 

尺寸 
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