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Szünetmentes tápegység - QUINT4-UPS/24DC/24DC/5 - 2906990
Kérjük, vegye figyelembe, hogy az itt megadott adatok az online katalógusból származnak! Teljes körű tájékoztatást a felhasználói dokumentáció
tartalmaz. Az internet-letöltés általános használati feltételei érvényesek.
(http://download.phoenixcontact.de)

QUINT szünetmentes tápegység IQ Technology alkalmazásával, kalapsínre szerelhető, bemenet: 24 V  DC,
kimenet: 24 V DC / 5 A, töltőáram: 1,5 A

Termékleírás
Az intelligens, meglévő ipari hálózatokba integrálható QUINT UPS: a berendezések hálózatkimaradás esetén is megszakítás nélkül megkapják
a tápellátást. Az IQ technológiával és nagy teljesítményű töltővel felszerelt akkumulátorkezelő rendszer gondoskodik a berendezés maximális
rendelkezésre állásáról.

Előnyei

 Egyszerű integrálás hálózatokba PROFINET-, EtherNet/IP-, EtherCAT®- és USB-interfészeken keresztül

 Az intelligens akkumulátorkezelő rendszer (Battery Management System, BMS) kiértékeli a rendszerállapotot (State of Health, SOH) és a
töltöttségi állapotot (State of Charge, SOC)

 Akkumulátorkapacitások és -technológiák (VRLA-WTR, Li-ion) automatikus felismerése

 A kimeneti áram és feszültség monitorozása, valamint a berendezés manuális rá- és lekapcsolása

 Az SFB technológia szelektíven oldja ki a standard vezetékvédő kapcsolókat. A párhuzamosan kapcsolt fogyasztók tovább működnek

Kereskedelmi adatok
Csomagolási egység 1 db

GTIN

GTIN 4055626171227

Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,604 kg

Vámtarifaszám 85371091

Származási ország Kína

Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)

Műszaki adatok

Méretek
Szélesség 35 mm

Magasság 130 mm

Mélység 125 mm

https://www.phoenixcontact.com/hu/products/2906990
https://www.phoenixcontact.com/hu/products/2906990


https://www.phoenixcontact.com/hu/products/2906990

2019/04/16   Oldal 2 / 8

Szünetmentes tápegység - QUINT4-UPS/24DC/24DC/5 - 2906990
Műszaki adatok

Méretek
Szélesség alternatív szerelés esetén 123 mm

Magasság alternatív szerelés esetén 130 mm

Mélység alternatív szerelés esetén 37 mm

Környezeti feltételek
Védettség IP20

Környezeti hõmérséklet (üzemi) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K)

Környezeti hőmérséklet (Startup típus tesztelve) -40 °C

Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) -40 °C ... 85 °C

Max. eng. páratartalom (üzem) ≤ 95 % (25 °C-on, páralecsapódás nélkül)

Klímaosztály 3K3 (EN 60721)

Szennyeződési fok 2

Felállítási magasság ≤ 4000 m

Bemeneti adatok
Bemeneti feszültség 24 V DC

Bemeneti feszültségtartomány 18 V DC ... 30 V DC

Átütési szilárdság max. 35 V DC (pólustévesztés ellen védett)

Belső bemenetbiztosító nincs

Bekapcsolási terhelőáram ≤ 7 A (≤ 4 ms)

Polaritástévesztés elleni védelem van

Fix kapcsolási küszöb 22 V DC

Bekapcsolási idő max. 3 s

Feszültségesés a bemeneten/kimeneten 0,3 V DC

Kimeneti adatok (általános)
Rövidzárálló igen

Üresjárásálló igen

Átkapcsolási idő 0 ms

UPS párhuzamos kapcsolhatóság nem

UPS sorbakapcsolhatóság nem

Energiatároló párhuzamos kapcsolhatóság igen, 5 (vegye figyelembe a vezetékvédelmet)

Energiatároló sorbakapcsolhatóság nem

Hatásfok típ. 98 %

Kimeneti adatok (hálózati üzem)
Kimeneti feszültség-tartomány 18 V DC ... 30 V DC (UOut = UIn - 0,3 V DC)

18 V DC ... 32 V DC (UOut = UIn - 0,3 V DC)

Statikus Boost (IStat.Boost) 6,25 A

Dinamikus Boost (IDyn.Boost) 10 A (5 s)

Szelektív biztosítókioldás (ISFB) 30 A (15 ms)

Kimeneti adatok (akkumulátoros üzem)
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Szünetmentes tápegység - QUINT4-UPS/24DC/24DC/5 - 2906990
Műszaki adatok

Kimeneti adatok (akkumulátoros üzem)
Kimeneti feszültség-tartomány 19 V DC ... 28 V DC (UOUT = UBAT - 0,3 V DC)

Statikus Boost (IStat.Boost) 6,25 A

Dinamikus Boost (IDyn.Boost) 10 A (5 s)

Szelektív biztosítókioldás (ISFB) 30 A (15 ms)

Energiatároló (akkumulátor)
Akkumulátortechnológia VRLA, VRLA-WTR, LI-ION

Töltési végfeszültség (hőmérséklet-kompenzált) 25 V DC ... 32 V DC

Max. kapacitás 40 Ah

Névleges kapacitás (kiegészítő töltő nélkül) 0,8 Ah ... 40 Ah

Töltőáram (konfigurálható) max. 1,5 A

Töltési idő 150 min. (3,4 Ah)

Pufferidő 25 min. (3,4 Ah)

Hőmérséklet-kompenzáció (konfigurálható) 42 mV/K

Töltési karakterisztika IU0U

Hőmérséklet-érzékelő igen

IQ-Technology igen

Általános adatok
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint (készülékház / kapcsok) V0

MTBF (IEC 61709, SN 29500) > 2065000 h (25 °C)

> 1184000 h (40 °C)

> 522600 h (60 °C)

Súly 0,5 kg

Környezetvédelmi irányelv RoHS

WEEE (Elektronikai hulladékok ártalmatlanításáról szóló európai
irányelv)

Hatálya

Csatlakozási adatok, bemenet
Csatlakozási mód Csavaros csatlakozás

Tömör vezeték keresztmetszet min 0,2 mm²

Tömör vezeték keresztmetszet max 2,5 mm²

Hajlékony vezeték keresztmetszet min 0,2 mm²

Hajlékony vezeték keresztmetszet max 2,5 mm²

Egyvezetékes/kapocshely hajlékony érvéghüvellyel min. 0,2 mm²

Egyvezetékes/kapocshely hajlékony érvéghüvellyel max. 2,5 mm²

Vezeték-keresztmetszet AWG min 30

Vezeték-keresztmetszet AWG max 12

Csupaszolási hossz 6,5 mm

Meghúzási forgatónyomaték min 0,5 Nm

Meghúzási nyomaték max. 0,6 Nm

https://www.phoenixcontact.com/hu/products/2906990
https://www.phoenixcontact.com/hu/products/2906990


https://www.phoenixcontact.com/hu/products/2906990

2019/04/16   Oldal 4 / 8

Szünetmentes tápegység - QUINT4-UPS/24DC/24DC/5 - 2906990
Műszaki adatok

Csatlakozási adatok, kimenet
Csatlakozási mód Csavaros csatlakozás

Tömör vezeték keresztmetszet min 0,2 mm²

Tömör vezeték keresztmetszet max 2,5 mm²

Hajlékony vezeték keresztmetszet min 0,2 mm²

Hajlékony vezeték keresztmetszet max 2,5 mm²

Egyvezetékes/kapocshely hajlékony érvéghüvellyel min. 0,2 mm²

Egyvezetékes/kapocshely hajlékony érvéghüvellyel max. 2,5 mm²

Vezeték-keresztmetszet AWG min 30

Vezeték-keresztmetszet AWG max 12

Csupaszolási hossz 6,5 mm

Meghúzási forgatónyomaték min 0,5 Nm

Meghúzási nyomaték max. 0,6 Nm

Az akkumulátor csatlakozási adatai
Csatlakozási mód Csavaros csatlakozás

Tömör vezeték keresztmetszet min 0,2 mm²

Tömör vezeték keresztmetszet max 2,5 mm²

Hajlékony vezeték keresztmetszet min 0,2 mm²

Hajlékony vezeték keresztmetszet max 2,5 mm²

Vezeték-keresztmetszet AWG min 30

Vezeték-keresztmetszet AWG max 12

Csupaszolási hossz 6,5 mm

Meghúzási forgatónyomaték min 0,5 Nm

Meghúzási nyomaték max. 0,6 Nm

Szabványok és meghatározások
Elektromágneses összeférhetőség Megfelelőség az EMC-irányelv következő változatainak: 2014/30/EU

Zavarkisugárzás Kiegészítő alapszabvány: EN 61000-6-5 (erőművi zavartűrés), IEC/EN
61850-3 (tápellátás)

Zavarállóság Zavarállóság az EN 61000-6-2 szerint (ipari terület)

Szabványok/előírások EN 61000-4-2

Érintkező kisülés 4 kV (2. vizsgálati szigorúsági fok)

Szabványok/előírások EN 61000-4-3

Frekvenciatartomány 80 MHz ... 1 GHz

Vizsgálati térerő 10 V/m (3. vizsgálati szigorúsági fok)

Frekvenciatartomány 1,4 GHz ... 2 GHz

Vizsgálati térerő 3 V/m (2. vizsgálati szigorúsági fok)

Szabványok/előírások EN 61000-4-4

Megjegyzés "B" kritérium

Szabványok/előírások EN 61000-4-6

Frekvenciatartomány 0,15 MHz ... 80 MHz

Feszültség 10 V (3. vizsgálati szigorúsági fok)
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Szünetmentes tápegység - QUINT4-UPS/24DC/24DC/5 - 2906990
Műszaki adatok

Szabványok és meghatározások
Szabványok/előírások EN 61000-4-8

Alacsonyfeszültségi irányelv Megfelelőség a 2014/35/EK alacsony feszültségű irányelv szerint

Szabvány - biztonsági kisfeszültség IEC 61010-1 (SELV)

IEC 61010-2-201 (PELV)

UL-engedélyek UL/C-UL Listed UL 61010-1

UL/C-UL Listed UL 61010-2-201

UL/C-UL listázott, ANSI/ISA-12.12.01 I. osztály, 2. rész, A, B, C, D T4
csoportok (veszélyes hely)

Ütésállóság 18 ms, 30g térirányonként (az IEC 60068-2-27 szerint)

Rezgésállóság (üzem) 2,3g

Túlfeszültség kategória (EN 61010-1) II (≤ 4000 m)
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Szünetmentes tápegység - QUINT4-UPS/24DC/24DC/5 - 2906990
Tanúsítások

Tanúsítások

Tanúsítások

UL Listed / cUL Listed / EAC / cULus Listed

Robbanásbiztonsági tanúsítások

UL Listed / cUL Listed / cULus Listed

A tanúsítás részletei

UL Listed    http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm  FILE E 123528

cUL Listed    http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm  FILE E 123528

EAC      RU C-
DE.A*30.B.01082

cULus Listed      

Tartozékok

Tartozékok

Akkumulátoregység

Energiatároló - UPS-BAT/VRLA/24DC/1.3AH - 2320296

Energiatároló, ólom AGM, VRLA technológia, 24 V DC, 1,3 Ah, szerszám nélküli elemcsere, automatikus felismerés
és kommunikáció a QUINT UPS IQ egységgel
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Szünetmentes tápegység - QUINT4-UPS/24DC/24DC/5 - 2906990
Tartozékok

Energiatároló - UPS-BAT/VRLA/24DC/3.4AH - 2320306

Energiatároló, ólom AGM, VRLA technológia, 24 V DC, 3,4 Ah, szerszám nélküli elemcsere, automatikus felismerés
és kommunikáció a QUINT UPS IQ egységgel

 
 

Energiatároló - UPS-BAT/VRLA/24DC/7.2AH - 2320319

Energiatároló, ólom AGM, VRLA technológia, 24 V DC, 7,2 Ah, szerszám nélküli elemcsere, automatikus felismerés
és kommunikáció a QUINT UPS IQ egységgel

 
 

Energiatároló - UPS-BAT/VRLA/24DC/12AH - 2320322

Energiatároló, ólom AGM, VRLA technológia, 24 V DC, 12 Ah, szerszám nélküli elemcsere, automatikus felismerés
és kommunikáció a QUINT UPS IQ egységgel

 
 

Energiatároló - UPS-BAT/VRLA/24DC/38AH - 2320335

Akkumodul, ólom AGM, VRLA technológia, 24 V DC, 38 Ah, automatikus felismerés és kommunikáció a QUINT UPS-
IQ egységgel

 
 

Energiatároló - UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/13AH - 2320416

Energiatároló, ólom AGM, VRLA technológia, 24 V DC, 13 Ah, szerszám nélküli elemcsere, automatikus felismerés
és kommunikáció a QUINT UPS IQ egységgel
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Szünetmentes tápegység - QUINT4-UPS/24DC/24DC/5 - 2906990
Tartozékok

Energiatároló - UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/26AH - 2320429

Energiatároló, ólom AGM, VRLA technológia, 24 V DC, 26 Ah, szerszám nélküli elemcsere, automatikus felismerés
és kommunikáció a QUINT UPS IQ egységgel

 
 

Energiatároló - UPS-BAT/LI-ION/24DC/120WH - 2320351

Energiatároló, LI-ION technológia, 24 V DC, 120 Wh, -20 °C-tól 60 °C-ig terjedő környezeti hőmérsékletekhez,
automatikus felismerés és kommunikáció a QUINT UPS-IQ-val

 
 

Energiatároló - UPS-BAT/LI-ION/24DC/924WH - 2908232

Energiatároló, LI-ION technológia, 24 V DC, 924 Wh, -25 °C ... 60 °C-ig terjedő környezeti hőmérsékletekhez,
automatikus felismerés és kommunikáció a QUINT UPS-IQ-val
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