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RS PRO-Thermostate, 30 s 
→ 4 h, +10 → +30 °C 
(Boost), +5 → +20 °C 
(Zurückstellen)                                                                                                             

RS Best.-Nr. 298-2386              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in 
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von 
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die 
führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen. 

• Elektronischer 
Passiv-Infrarot-
Thermostat (PIR) 
 

• Kontaktbelastbarkeit
: 16 A. 
 

• Aufwärts-
Temperaturbereich 
von +10 °C bis +30 
°C 
 

• Rücksenkungstemp
eraturbereich von +5 
°C bis +20 °C 
 

• Programmdauer von 
30 Sekunden bis 4 
Stunden 
 

• Versorgungsspannu
ng von 220 bis 240 V 
ac 
 

• Entspricht ANSI/ESD 
S20.20:2014 und BS 
EN 61340-5-1:2007 
elektrostatische 
Steuerung Normen 
 

• RoHS-konform 
(Restriction of 
Hazardous 
Substances)   

MERKMALE 
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Dieser elektronische Thermostat von RS PRO hält die Temperatur eines Raums auf zwei Ebenen 
genau. Eine Aufwärts-Temperatur kann eingestellt werden, wenn der Raum in Betrieb ist, während 
eine niedrigere Absenktemperatur für Frostschutz oder wenn der Raum unbesetzt ist, beibehalten 
werden kann. Dies macht sie zur idealen Wahl für die Steuerung der Heizung in einem zeitweise 
genutzten Raum. 
 
Der Thermostat verwendet einen passiven Infrarot-(PIR-)Sensor, um zu erkennen, wenn jemand in 
den Raum eintritt, und schaltet die Aufheizung ein. Seine hohe Schaltleistung ermöglicht ein direktes 
Schalten von 3 kW Wärme, womit er sich ideal für die Steuerung von Plattenheizungen eignet.   

 

 

 

Produkttyp  Elektronischer Passiv-Infrarot-Thermostat (PIR) 

Programmdauer  30 s bis 4 h 

Temperaturbereich 
+10 °C bis +30 °C (Boost), +5 °C bis +20 °C 
(Zurückstellen) 

Maximale Temperatur +20 °C (Zurückstellen), +30 °C (Boost) 

Mindesttemperatur +10 °C (Boost), +5 °C (Zurückstellen) 

Farbe  Weiß 

Zusatzausstattung Programmdauer von 30 Sekunden bis 4 Stunden 

Anwendungen   
Lagerhäuser, Parkplätze, Gehwege, Baugebiete, Parks 
und Gärten, Heimsicherheit       

 

 

 

Nennversorgungsspannung 220 V ac bis 240 V ac 

Kontaktbelastbarkeit     16A 

Leistung  3kW   

 

 

 

Konformität/Zertifizierung RoHS-konform (Restriction of Hazardous Substances), 
ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007  

        

Produktbeschreibung 

Zulassungen 

Allgemeine Spezifikationen 

Elektrische Spezifikationen 
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