Schede dati dei prodotti XY2AU2

Caratteristiche

Manopola azione mantenuta - 2NO+1NC-1NO
contatti aggiuntivi - doppio isolamento

Presentazione

Gamma prodotto

Preventa XY2

Tipo di prodotto o componente

Nome componente

Interruttore di abilitazione
XY2AU

Tipo di cassetta

A doppio isolamento

Caratteristiche tecniche

Tipo e composizione contatti

Dispositivo installato

2NO+1NC

1 contatto NO aggiuntivo

Informazioni posizione operatore 3 posizioni

Materiale contenitore PAGG

Connessioni - morsetti Morsettiera : 1 x 0,34...1 x 1,5 mm?
Durata meccanica 1000000 cicli

Entrata cavo

1ingresso, 7...13 mm

Descrizione codice contatto

C300 con AC-15 utilisation category a 125 V, 0.75 A AC current conforme a IEC 60947-5-1
appendice A

C300 con AC-15 utilisation category a 250 V, 1.5 A AC current conforme a IEC 60947-5-1 appendice
A

R300 con DC-13 utilisation category a 125 V, 0.22 A DC current conforme a IEC 60947-5-1
appendice A

R300 con DC-13 utilisation category a 250 V, 0.1 A DC current conforme a IEC 60947-5-1 appendice
A

Corrente termica convenzionale in

cassetta [Ithe]

5A

Tensione nominale di isolamento [Ui]

250 V interno (grado di inquinamento: 2) conforme a IEC 60947-1
250 V esterno (grado di inquinamento: 3) conforme a IEC 60947-1
125V su contatto aggiuntivo

Tensione nominale di tenuta ad
impulso [Uimp]

Apertura positiva

2.5 kV conforme a EN 60947-1

Con conforme a IEC 60947-5-1 appendice K

Funzionamento dei contatti

Ad apertura lenta

Resistenza 12N

50 N
Protezione contro i cortocircuiti 4 A fusibile di protezione da cartuccia fusibile tipo gG
Peso prodotto 0,32 kg
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Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire I'idoneita o I'affidabilita di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici



Ambiente

Norme di riferimento CULus 508
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14

Trattamento di protezione TC

Temperatura ambiente di -10...60°C

funzionamento

Temperatura di stoccaggio -40...70°C

Resistenza alle vibrazioni 6 gn (F = 5...55 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Resistenza agli shock 10 gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27

Classe di protezione contro le scariche Classe Il conforme a EN/IEC 61140
elettriche

Grado di protezione IP IP65 conforme a IEC 60529

Grado di protezione IK IKO6 conforme a EN 50102

Garanzia contrattuale
Periodo 18 mesi




