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   コネクタ >  ターミナル ブロックおよび端子板 >  モジュラー ターミナル ブロック

 一次製品色: グレー

 Rated Cross Section: 4 mm²

 モジュラー ターミナル ブロック製品タイプ: ねじクランプ式ターミナル ブロック

 ブロック機能: ヒューズ

特徴

製品のタイプの特徴

モジュラー ターミナル ブロック製品タイプ ねじクランプ式ターミナル ブロック

構成の特徴

Gauge Type A4

レベル数 1

Number of Poles 2

回路数 1

ブロック機能 ヒューズ

極数 2

電気的特性

Operating Voltage Rating (UL & CSA) (Max) - Main Circuit 600 V

Impulse Withstanding Voltage Rating (IEC) 8000 V

Voltage Rating (CSA) 250 V

Current Rating (CSA) 10 A

Voltage Rating (IEC) 630 V

Current Rating (UL) 15 A

Current Rating (IEC) 6.3 A

定格電圧 630 VAC

ボディの特徴

製品重量 14 g[.494 oz]

 

 1SNA115657R2500  生産可能

ENTRELEC

 型番: 1SNA115657R2500

Modular Terminal Blocks, Fuse, Screw Clamp Terminal Block, 

12AWG Rated Cross Section, 4mm² Rated Cross Section, Gray, 

Product Spacing .314 in [8 mm]

TE.comを見る>

https://www.te.com/jpn-ja/plp/ZJJ8A7.html
https://www.te.com/jpn-ja/product-1SNA115657R2500.html
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製品重量 14 g[.494 oz]

一次製品色 グレー

結線の特徴

ワイヤ & ケーブルへの結線方法 ねじ込み端子

機械的アタッチメント

DIN レールの取り付けタイプ G32, TH35-15, TH35-7.5

Tightening Torque 4.4 in-lbs

ターミナル ブロックの切断のタイプ レバー

コネクタ取り付けのタイプ DIN Rail

ハウジングの特徴

ハウジングの材料 ポリアミド 6.6, ポリアミド 6.6

寸法

主回路容量 - ねじクランプあたり 1 つの剛性より線導体 .5 – 6 mm²

ワイヤ被覆むき長 9.5 mm[.374 in]

主回路容量 - スプリング クランプあたり 1 つのフレキシブル導線 .5 – 4 mm²

Tool Size 4 mm[.157 in]

製品深さ 41 mm

製品幅 8 mm[.314 in]

製品長さ 41 mm

製品高さ 56.5 mm

Rated Cross Section 4 mm²

製品スペーシング 8 mm[.314 in]

Wire Size 4 mm²

使用条件

保管温度範囲 -55 – 110 °C[-67 – 230 °F]

設置温度範囲 -5 – 40 °C[23 – 104 °F]

使用温度範囲 -55 – 110 °C[-67 – 230 °F]

動作/用途

回路用途 Signal

業界スタンダード

IP 定格 IP20

UL 難燃性グレード UL 94V-0
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製品コンプライアンス
コンプライアンス資料に関しましては、TE.comの製品ページをご覧ください>

EU RoHS指令2011/65 / EU 指令に適合

EU ELV指令2000/53 / EC 指令に適合

中国RoHS 2指令MIIT注文番号32,2016 閾値を超える物質は有りません。

EU REACH規則（EC）No. 1907/2006 ECHAによる現在の候補リスト: 2021年7月
(219)

候補リストの表記: 2021年7月(219)

REACH SVHCを含まない

ハロゲン含有量 低ハロゲンの場合は Br ,Cl,F,I が均質材料あ
たり 900 ppm 未満であり、又BFR/CFR

/PVC　が無いこと

はんだ処理能力 半田工程に付いては未確認

製品コンプライアンス免責事項

この情報は当社サプライヤへの聞き取り調査により収集した現時点での情報を記載しています。この情報は変更されるこ
とがあります。TEがEU RoHS（特定有害物質使用制限）指令に準拠していると特定した製品番号の最大許容濃度は、均
質材料中重量で鉛、六価クロム、水銀、PBB、PBDE、DBP、BBP、DEHP、DIBPが0.1%、およびカドミウムが0.01％で
す。また、指令2011/65 / EU（RoHS2）の附属書で制限の免除について定義されています。最終的な電気・電子機器に
は、指令2011/65/EUの定めるところにより、CE マークが与えられます。コンポーネントには CE マークは与えられない
場合があります。TEがEU ELV指令に準拠していると特定した製品番号の最大許容濃度は、均質材料中重量で鉛、六価ク
ロム、水銀が0.1％、およびカドミウムが0.01%です。また、指令2000/53/EC (ELV指令)の付属書で制限の免除について定
義されています。REACH規則に関して、TEでは最新の欧州化学物質庁（ECHA）の「記事中の物質要件に関するガイダ
ンス」URL: https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reachに基づいた SVHCを記載しています。

 TE製品番号: 1SNA234000R0200

RC810

 TE製品番号: 1SNA233000R0100

RC610

 TE製品番号: 1SNA206235R0200

RC610-RD

 TE製品番号: 1SNA206233R0000

RC610-BL

 TE製品番号: 1SNA206232R0700

RC610-OR

 TE製品番号: 1SNA206231R0600

RC610-YL

 TE製品番号: 1SNA206230R1100

RC610-GN

 TE製品番号: 1SNA173523R1100

PC81-10

適合製品

https://www.te.com/jpn-ja/product-1SNA115657R2500.html
https://www.te.com/jpn-ja/product-1SNA234000R0200.html
https://www.te.com/jpn-ja/product-1SNA233000R0100.html
https://www.te.com/jpn-ja/product-1SNA206235R0200.html
https://www.te.com/jpn-ja/product-1SNA206233R0000.html
https://www.te.com/jpn-ja/product-1SNA206232R0700.html
https://www.te.com/jpn-ja/product-1SNA206231R0600.html
https://www.te.com/jpn-ja/product-1SNA206230R1100.html
https://www.te.com/jpn-ja/product-1SNA173523R1100.html
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TE製品番号:1SNA118499R2300

FEM6D

TE製品番号:1SNA118368R1600

FEM6

TE製品番号:1SNA116951R1500

FEM8S

TE製品番号:1SNK900001R0000

BAM4

TE製品番号:1SNA165113R1600

M4/6.P

TE製品番号:1SNA125116R0100

M4/6.N

TE製品番号:1SNA115486R0300

MA2.5/5

TE製品番号:1SNA115116R0700

M4/6

 TE製品番号: 1SNA399903R0200

BADL

 TE製品番号: 1SNA179371R1600

CN5

 TE製品番号: 1SNA168675R1400

ANT

 TE製品番号: 1SNA168674R1300

TGA8

 TE製品番号: 1SNA168673R1200

TGA8

 TE製品番号: 1SNA168672R1100

TGA8

 TE製品番号: 1SNA116951R1500

FEM8S

 TE製品番号: 1SNA114205R2000

AD2.5

 TE製品番号: 1SNA008292R0100

FU520

 TE製品番号: 1SNA008291R0000

FU520

 TE製品番号: 1SNA008290R1300

FU520

 TE製品番号: 1SNA008288R1500

FU520

この製品と一緒に購入されている製品

https://www.te.com/jpn-ja/product-1SNA118499R2300.html
https://www.te.com/jpn-ja/product-1SNA118368R1600.html
https://www.te.com/jpn-ja/product-1SNA116951R1500.html
https://www.te.com/jpn-ja/product-1SNK900001R0000.html
https://www.te.com/jpn-ja/product-1SNA165113R1600.html
https://www.te.com/jpn-ja/product-1SNA125116R0100.html
https://www.te.com/jpn-ja/product-1SNA115486R0300.html
https://www.te.com/jpn-ja/product-1SNA115116R0700.html
https://www.te.com/jpn-ja/product-1SNA399903R0200.html
https://www.te.com/jpn-ja/product-1SNA179371R1600.html
https://www.te.com/jpn-ja/product-1SNA168675R1400.html
https://www.te.com/jpn-ja/product-1SNA168674R1300.html
https://www.te.com/jpn-ja/product-1SNA168673R1200.html
https://www.te.com/jpn-ja/product-1SNA168672R1100.html
https://www.te.com/jpn-ja/product-1SNA116951R1500.html
https://www.te.com/jpn-ja/product-1SNA114205R2000.html
https://www.te.com/jpn-ja/product-1SNA008292R0100.html
https://www.te.com/jpn-ja/product-1SNA008291R0000.html
https://www.te.com/jpn-ja/product-1SNA008290R1300.html
https://www.te.com/jpn-ja/product-1SNA008288R1500.html
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TE製品番号:1SNA176667R0400

BJMI6-10

TE製品番号:1SNA176282R2300

BJMI5-10

書類

CAD ファイル
3D モデル

3D

カスタマービューモデル
ENG_CVM_CVM_1SNA115657R2500_A1.2d_dxf.zip

英語

カスタマービューモデル
ENG_CVM_CVM_1SNA115657R2500_A1.3d_igs.zip

英語

カスタマービューモデル
ENG_CVM_CVM_1SNA115657R2500_A1.3d_stp.zip

英語
CADファイルをダウンロードすることにより、 に同意したこととなります。利用規約

データ シート/カタログ ページ
M4/8.SF

英語

ENTRELEC Terminal Blocks Catalogue (RUS)

https://www.te.com/jpn-ja/product-1SNA176667R0400.html
https://www.te.com/jpn-ja/product-1SNA176282R2300.html
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7FCVM_1SNA115657R2500%7FA1%7Fpdf%7F3D%7F3D_CVM_CVM_1SNA115657R2500_A1.pdf%7F1SNA115657R2500
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7FCVM_1SNA115657R2500%7FA1%7F2d_dxf.zip%7FEnglish%7FENG_CVM_CVM_1SNA115657R2500_A1.2d_dxf.zip%7F1SNA115657R2500
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7FCVM_1SNA115657R2500%7FA1%7F3d_igs.zip%7FEnglish%7FENG_CVM_CVM_1SNA115657R2500_A1.3d_igs.zip%7F1SNA115657R2500
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7FCVM_1SNA115657R2500%7FA1%7F3d_stp.zip%7FEnglish%7FENG_CVM_CVM_1SNA115657R2500_A1.3d_stp.zip%7F1SNA115657R2500
https://www.te.com/jpn-ja/policies-agreements/terms-of-use-te-com.html
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Data+Sheet%7F1SNA115657R2500%7FA%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_DS_1SNA115657R2500_A.pdf%7F1SNA115657R2500
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Data+Sheet%7F1-1773967-1_RUS%7F1218%7Fpdf%7FRussian%7FRUS_DS_1-1773967-1_RUS_1218.pdf%7F1SNA115657R2500

