Tuercas de remache E‘Elﬂg

CARACTERISTICA
S

Tuerca ciega de remache de
Tuercas de . .
autorremache en acero de zinc pasivado

varios tamafos de

rosca transparente RS Pro, M3

Caja de acero dulce
endurecido,

chapado en zincy
pasivado conforme
a BS3382

Proporcionan
roscas hembra
reutilizables
resistentes en
paneles

Las tuercas de
autorremache se
deben montar con
una herramienta de
prensao. =
dispositivo similar
gue no es de choque

No apto para su uso
con materiales
laminados

Los productos con aprobacion profesional RS le proporcionan
piezas de calidad profesional en todas las categorias de
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas
lideres sin pagar un precio superior.
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Descripcion del

Gama RS Pro de tuercas de autorremache que disponen de una rosca resistente y se suministran en
una amplia gama de tamarfios de rosca. Estas tuercas de remache son adecuadas para usar como
fijaciones de chapa metélica.

Las opciones incluyen:

827-596 - tuerca de autorremache, N.o 1 x M3
827-603 - tuerca de autorremache, N.o 2 x M3
827-619 - tuerca de autorremache, N.o 3 x M3
827-625 - tuerca de autorremache, N.o 0 x M4
827-631 - tuerca de autorremache, N.o 1 x M4
827-647 - tuerca de autorremache, N.o 2 x M4
827-653 - tuerca de autorremache, N.o 1 x M5
827-669 - tuerca de autorremache, N.o 2 x M5
827-675 - tuerca de autorremache, N.o 1 x M6

Especificaciones

Tamafio de rosca M3
Material Acero
Acabado Pasivado transparente, zinc

Electrodomésticos, telecomunicaciones, industria de

Aplicaciones 2, . -
P automocion, audio, electricidad, carcasas

Especificaciones mecéanicas

Diametro del orificio de fijacion 4.75mm
Didametro exterior del cuerpo 7.1mm
Profundidad del cuerpo 1.6mm
Grosor méaximo del material 2.3mm
Grosor minimo del material 1.5mm
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