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RS Pro 24-V-dc-Netzteil, 2,5 A, 

C14-Steckverbinder      

RS Best.-Nr. 188-781 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in 
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von 
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die 
führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen. 

• Hoher Wirkungsgrad 

• 0,5 W max. Standby-
Leistung im 
lastfreien Betrieb 

• Voll geregelter 
Ausgang 

• Hohe 
Zuverlässigkeit 

• Übertemperaturschu
tz 

• 3-polige IEC320-, 
C14-
Eingangsbuchse  

MERKMALE 
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Dieses 60-W-Tischnetzgerät mit Einfachausgang von RS PRO gemäß ErP Stufe V hat eine 
Nennleistung bei Nulllast von 0,5 W und eine LED-Anzeige. Diese Serie von Desktop-Schaltnetzteilen 
mit Einfachausgang umfasst Versionen, die entweder als Laptop-Netzteil, Netbook-Netzteil oder 
Notebook-Netzteil geeignet sind. 

 

 

 

Eingangssteckverbinder IEC 320-C14  

Eingangsstecker-Typ C14  

Ausgangsverbindungstyp 2,1 mm x 5,5 mm x 11 mm Mittenpositiv  

Anzahl der Ausgänge 1 

Energieeffizienzklasse V  

Schaltfrequenz 47-63Hz 

Netzanzeige LED-Signalleuchte zum Einschalten 

Kabellänge 1000mm 

Anwendung 
Laden von Laptops, Netbooks oder Notebooks, Jedes 
Gerät mit einem 2,1-mm-DC-Klinkenstecker  

 

 

 

Eingangsspezifikationen 

Nenneingangsspannung 240 V ac 

Vollständiger 
Eingangsspannungsbereich 

100 bis 240 V ac 

Nennfrequenz 50/60Hz 

Voller Frequenzbereich 47 bis 63 Hz 

Wirkungsgrad 87% 

Eingangsstrom (RMS max.) 1.5A 

 

 

 

 

Produktbeschreibung 

ATTRIBUTE 1 

Elektrische 

Spezifikationen 

Allgemeine 

Spezifikationen 
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Ausgangsspezifikation 

Nennausgangsspannung 24 V dc 

Ausgangsstrombereich 2,5 A 

Nennausgangsleistung 60W 

Lastregelung ±3%   

Leistungsaufnahme bei Nulllast <0.5W 

Überlastschutz 
Automatische Wiederherstellung nach Beseitigung des 
Fehlerzustands 

Überspannungsschutz Ja 

Übertemperaturschutz Ja 

Kurzschlussschutz  Ja 

 

 

 

Gehäusematerial Vollständig geschlossenes Kunststoffgehäuse 

Gesamtabmessungen 116,3 mm x 51 mm x 31,7 mm 

Gesamtlänge 116.3mm 

Gesamttiefe 31.7mm 

Gesamtbreite 51mm 

Gewicht 301g 

 

 

 

Großer Betriebstemperaturbereich 0 °C bis 40 °C. 

 

 

 

Sicherheitsstandard Zugelassen nach UL60950, UL6500, TÜV: EN60950, 
EN60065 

EMV-Emission Gemäß EN55013, EN55020, EN55022, EN55024, 
EN61000-3-2, 3   

 

 

 

 

 

 

 

 

Mechanische 

Spezifikationen 

Zulassungen 

Betriebsumgebungsspezifikationen 
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