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RS Pro-
Kommunikationsblock, 3-

polig, 750 V 
RS Best.-Nr.: 868-080             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in 
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von 
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die 

führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen. 

• Gehäusematerial: 
Transparentes 
blaues Polycarbonat 

 

• Maximale 
Betriebstemperatur 

 

• Unverlierbare 
Schrauben: 
Verzinkter Stahl 

 

• Schutzart IP20 

 

• Selbstverlöschend 

MERKMALE 
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Dieser kompakte Sammelblock von RS Pro ist ideal für den Einsatz in Ableitungs- und 
Abzweigdosen. Die kompakte Bauweise ermöglicht nicht nur ein ausgezeichnetes 
Platzmanagement, sondern verfügt auch über eine robuste Bauweise mit hoher mechanischer 
Beständigkeit. Für zuverlässige Verbindungen mit hoher Dichte mit ausgezeichneten elektrischen 
Eigenschaften ist dieser Terminal Steckverbinder aus Polycarbonat ideal. 

 

 

 

Klemmen Messing 

Selbstverlöschend UL 94 V-2; IEC 695-2-1 bis 850 °C und IEC 695-2-2 

Anschlussmethode Schraubanschluss 

Anzahl der Pole 3 

Gehäuse Transparentes blaues Polycarbonat 

Schrauben Verzinkter Stahl 

Anwendungen 
Abzweigdose, Abzweigdose, Platinen, 
Demarcationspunkte, Potenzialerdung 

 

 

 

Nennspannung 750V 

 

 

 

Kabel CSA 35mm² 

Länge  18mm 

 

   

 

Produktbeschreibung 

Mechanische Spezifikationen 

Allgemeine Spezifikationen 

Betriebsumgebungsspezifikationen 

Elektrische Spezifikationen 



 Standard-Anschlussklemmenblöcke Terminal 
 

Seite 3 Von 3
33 

RS Components - Dieses Produkt können Sie unter https://uk.rs-online.com kaufen 

Maximale Betriebstemperatur 85 °C 

 

 

IP-Schutzart IP20 

 

 

 

Normen erfüllt UL 94 - V0; IEC 695-2-1 bis 850 °C; IEC 695-2-2  
CEI EN 60998-1  
CEI 23-21; II Ausg. (En 60998-2-1) + V1 

 

 

Schutzkategorie 

Zulassungen 


