
Fiche produit
Caractéristiques

A9A26959
Acti9, iMN déclencheur à minimum de tension
instantanée 115VCA

Statut commercial: Commercialisé

Principales
Gamme Acti 9
Gamme de produits IC60

 ISW-NA
 IID
 IDPN Vigi

Fonction produit Déclencheur de sous-tension
Nom abrégé de l'appa-
reil

IMN

Tension circuit de com-
mande

115 V CA 400 Hz

Type de commande Standard
Pas de 9 mm 2
Accessoires associés Terminal double

 RCA
 ARA
 IID
 IC60
 Terminal simple
 ISW-NA
 IDPN Vigi

Complémentaires
Compatibilité de gamme Acti 9: Acti 9 iDPN (China version)

 Acti 9: Acti 9 iDPN Vigi
 Acti 9: Acti 9 iC65
 Acti 9: Acti 9 ARA
 Acti 9: Acti 9 iID
 Acti 9: Acti 9 iSW-NA
 Acti 9: Acti 9 RCA
 Acti 9: Acti 9 iC60 (double terminals miniature circuit breaker)

Signalisation locale Indicateur d'action
Mode d'installation Encliquetable
Support de montage Rail DIN
Largeur 18 mm
Couleur Blanc
Mode de raccordement Connexion par borne 1 câble(s) 7 mm² rigide

 Connexion par borne 2 câble(s) 2,6 mm² rigide
 Connexion par borne 1 câble(s) 5 mm² souple
 Connexion par borne 2 câble(s) 2,6 mm² souple avec embout de câble extrémité-
 de câble

Couple de serrage 1 N.m
Segment de marché Petit commerce

Résidentiel

Environnement
Normes EN/IEC 60947-5-1
Tropicalisation 2 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
Humidité relative 95 % à 55 °C
Température de fonctionnement -25…50 °C
Température ambiante pour le stockage -40…85 °C
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http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page


Durabilité de l'offre
Statut environnemental Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine) Conforme  - depuis  1216  -  Déclaration de conformité Schneider Electric Dé-

claration de conformité Schneider Electric
REACh Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit Disponible Manuel De Fin De Vie
Instructions de fin de vie du produit Disponible

Garantie contractuelle
Période 18 mois
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=13671270&lang=fr-fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=13671270&lang=fr-fr
http://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Oid=97691749

