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Apparecchiatura di test LAN 

RS Pro per distanza 
Codice RS: 136-8580          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono 
componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. 
La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre 
una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare 
un prezzo eccezionale. 

• Avviso sonoro 
mediante cicalino 

 

• Funzione di selezione 
automatica/step 

 

• Indicazione di batteria 
scarica spegnimento 
automatico 

 

• Dimensioni ridotte - 
facile da trasportare 

 

• Ideale per 
l'installazione LAN 
SOHO 

 

 

 

CARATTERISTICH
E 
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Dotato di un'interfaccia intuitiva, la verifica chiara dei problemi è facile. Il reporting aperto, corto e 
incrociato viene visualizzato tramite i LED sul pannello, incluso un indicatore Pass of Fail, il tutto con il 
semplice tocco di un pulsante di test. Un terminatore remoto incorporato può essere staccato per il 
test dei cavi da una sola persona ed è dotato di connettori terminali su entrambi i lati dell'unità. 
Questo tester è anche in grado di eseguire test a una lunghezza di 1-350 metri.  

 

 

 

Tipo di cavo LAN, RJ45/STP, RJ45/UTP 
Tipo di test Distanza dall'anomalia 
Connettore Connettore RJ45 
Tipo di visualizzazione   LED  
Tono Sì 
Lunghezza per il test da 1m a 350m (da 3ft a 1200ft) 
Modo di funzionamento  Tastiera interruttore tattile 
Materiale corpo  Plastica  

  

 

 

Alimentazione Batteria 
Tipo di batteria  9V   

 

    

 

Dimensioni    103mm x 78mm x 32 mm 
Lunghezza 103mm 
Larghezza 78mm 
Altezza 32mm 

 

 

DESCRIZIONE del 
   

Specifiche meccaniche 

Specifiche generali 

Specifiche elettriche 
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Temperatura di esercizio massima  50 °C. 
Temperatura di esercizio minima 0 °C.    
Temperatura di conservazione  Da -10 °C a 60 °C.    
Umidità dal 10% al 90% senza condensa  

 

 

 

Conformità/certificazioni CE, RoHS 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omologazioni 

Specifiche dell'ambiente operativo 


