Hoja de caracteristicas del GV2G345

producto Linergy FT - Juego de barras tripolares - 63 A - 3
Caracteristicas derivaciones - paso de 45 mm

Principal

Gama Linergy
Nombre del producto FT
Nombre corto del dispositivo GV2G

Tipo de producto o componente

Peine de conexion

Accesorio / categoria de parte
separada

Accesorio de conexion

Numero de polos 3P

Compatibilidad de gama TeSys : GV2
TeSys-U
TeSys-D
TeSys - K

Numero de derivaciones 3

[Ith] Corriente térmica convencional 63 A

Paso de conexién 45 mm

Complementario

Lugar de montaje En terminal

[Ui] Tensiéon nominal de aislamiento 690 V

Longitud 135 mm

Peso del producto 0.058 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de la oferta sostenible
RoHS (cédigo de fecha: AASS)

Producto Green Premium

Conforme - desde 0640 - Declaracion de conformidad de Schneider Electric

I@Declaracién de conformidad de Schneider Electric

REACh

Perfil ambiental del producto

La referencia no contiene SVHC

La referencia no contiene SVHC

Disponible
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Aviso Legal: Esta documentacion no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuacion o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones especificas de los usuarios


http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=607122&lang=es-es
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=607122&lang=es-es

ErPerfil medioambiental

Instrucciones para el fin del ciclo de No necesita operaciones especificas para reciclaje
vida del producto

Informacion Logistica

Pais de Origen Tlnez

Garantia contractual

Warranty period 18 months

2 Schpeider


http://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Product+environmental&p_Doc_Ref=ENVPEP111252EN

