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Beutel-Filter von RS Pro, 
Polypropylenmedien, G4-

Güte, 592 x 592 x 350 mm 8                                                                          

RS Best.-Nr. 827-9636              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile 
in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von 
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die 
führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen. 

 

• Kostengünstige 
Filtration 

 

•  Hydrophob für 
feuchte 
Atmosphären 

 

•  Leckfrei scheint 

 

•  Polypropylen und 
ungiftig/nicht 
reizend 

 

•  In verschiedenen 
Größen erhältlich 

 

MERKMALE 
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S PRO Synthetische Beutel-Filter werden häufig in Regierungsgebäuden, Krankenhäusern und 
anderen empfindlichen Bereichen eingesetzt. Diese Filterklasse eignet sich für die Luftfiltration und -
konditionierung von Büros, Theatern, Computerräumen und Spritzkabinen. Diese Beutelfilter 
werden hergestellt, indem die 100 % Polypropylen-Kunststoffmedien in einen verzinkten Stahl-
Stiftrahmen montiert werden. Effiziente mechanisierte Fertigungstechniken sorgen für eine 
kostengünstige Filtration. Hydrophobe Medien ermöglichen eine hervorragende Leistung in feuchten 
Atmosphären. Gerollte Sicherheitskante, um zu verhindern, dass das Filtermaterial geschnitten wird, 
und um die Sicherheit von Installationsingenieuren zu gewährleisten. Zusätzliche integrierte 
Vorfilterschicht, die eine längere Filterlebensdauer bietet. Ultraschallgeschweißte Taschen für 
äußerst zuverlässige, leckfreie Nähte.  
 
827-9627 = CU4-2420 
827-9636 = CU4-2415 
827-9642 = CU4-2424 
827-9658 = CU4-1220 
827-9651 = CU4-1215 
827-9667 = CU4-1224 
827-9661 = CU4-2020 
827-9670 = CU4-2015 
827-9677 = CU4-2024 
 
 

 

 

 

 

Filtertyp  Tasche  

Maximaler Luftstrom 58.37m³/h 

Filter MERV-Nennwert 8 

Anzahl der Taschen 6       

Filterklasse G4 

Gehäusematerial Galvanisierter Stahl 

Medienmaterial Polypropylen 

Farbe   Blau 

Anwendungen   
Regierungsgebäude, Krankenhäuser, Theater, 
Spritzkabinen, Computerräume, Büros 

    

 

 

 

Produktbeschreibung 

ATTRIBUTE 1 

Allgemeine 

Spezifikationen 

https://uk.rs-online.com/web/p/products/8279627/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/8279636/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/8279642/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/8279658/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/8279651/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/8279667/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/8279661/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/8279670/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/8279677/
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Nennabmessungen 24 Zoll x 24 Zoll x 2 Zoll  

Nennhöhe 24in 

Nennbreite 24in 

Nenntiefe 15in   

Stiftleistengröße 20mm 

Anfänglicher Druckabfall 40Pa   

Endgültiger Druckabfall 50Pa        

 

Tatsächliche Abmessungen     

Abmessungen 592 mm x 592 mm x 350 mm 

Tatsächliche Höhe 592mm; 

Tatsächliche Breite 592mm 

Tatsächliche Tiefe 350mm 

 

 

 

 

Konformität/Zertifizierung 2011/65/EU und 2015/863                                                                  

Normen erfüllt   BS EN 779:2012/BS EN ISO 9001:2008/BS EN ISO 
14001:2004 

        

 

Mechanische 

Spezifikationen 

Zulassungen 
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