
Produktdatenblatt 
Technische Daten 

A9MEM2000T 

Modulares, einphasiges Messgerät iEM2000T, 230V, 
40A, ohne Bildschirm 
  

 

 
Hauptkenndaten 
Produktbereich PowerLogic iEM2000 

Kurzbezeichnung des Geräts IEM2000T 

Produkt oder Komponententyp Aktiver Energiestundenzähler 

 
Zusatzdaten 
Beschreibung der Pole 1P + N 

Messungstyp Wirkleistung 

Genauigkeitsklasse Klasse 1 

Messgenauigkeit +/- 20 V 

Betriebsbemessungstrom Ie 40 A 

Analoger Eingangstyp Direkteingabe 

Nennspannung 230 V +/- 20% 

Netzwerkfrequenz 48...62 Hz  

Typ der Technologie Elektronisch 

Anzeigetyp Ohne Display 

Gemessener Höchstwert 999999,9 kWh 

Lokale Signalisierung Einschalten: grün Anzeigeleuchte 
Messung und Aktivität: gelb Anzeigeleuchte 

Anzahl von Ausgängen 1 Impuls 

Ausgangsspannung 5...35 V DC 20 mA 

Impulsdauer 120 ms 

Leistungsaufnahme in VA <= 10 VA 

Montagehalterung DIN-Schiene 

Anschlüsse - Klemmen Tunnelklemmen 1 Kabel 10 mm² unten für Hauptstromkreis 
Tunnelklemmen 1 Kabel 4 mm² oben für Fernübertragung 

Anzugsmoment Hauptstromkreis: 1.2 N.m 
Fernübertragung: 0.8 N.m 

Normen IEC 61557-12 
IEC 62053-21 

 
Umgebung 
Schutzart IP IP40 gemäß IEC 60529 

Wetterfestigkeit Betriebstemperatur (< 32 A) : - 20...70 °C 
Betriebstemperatur (>= 32 A) : - 20...55 °C 
Lagertemperatur: - 40...70 °C 
Relative Luftfeuchtigkeit: 2: 95 % bei 55 °C 

Farbe Weiß 

9-mm-Raster 2  

Breite 18 mm 

Höhe 95 mm 

Tiefe 67 mm 

Produktgewicht 0.073 kg 
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Angebots-Nachhaltigkeit 
Angebotsdauer Status Kein Green-Premium-Produkt 

ROHS Kompatibel - seit 1219 - Schneider-Electric-Konformitätserklärung 

REACH Referenz beinhaltet nicht SVHC über dem Schwellwert 
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