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Types simple

Longueurs standard: 50 et 100 cm

Section des fibres de verre 2 x 2 mm2

Sb = Portée de fonctionnement
Matériau du manteau: Laiton chromé ø 5 mm

FSF 050A2002

(Longueur 50 cm)

FSF 050A1002

(Longueur 50 cm)

FSF 050A4002

(Longueur 50 cm)

FSF 100A2002

(Longueur 100 cm)

FSF 100A1002

(Longueur 100 cm)

FSF 100A4002

(Longueur 100 cm)

FSE 050A2006

(Longueur 50 cm)

FSE 050A1006

(Longueur 50 cm)

FSE 100A2006

(Longueur 100 cm)

FSE 100A1006

(Longueur 100 cm)

FSE 050A4006

(Longueur 50 cm)

FSE 100A4006

(Longueur 100 cm)

No. de commande

No. de commande

Matériau du manteau: PUR  ø 4,5 mm

Section des fibres de verre 2 x 2 mm2

Sb = Portée de fonctionnement

Longueurs standard: 50 et 100 cm

Série 18 Série 18 Série 30 Série 30
rapide rapide

Fibres optiques type "simple" dans des gaines synthétiques et métalliques avec
des faisceaux en fibres de verre mixtes. Autres spécifications sur demande.

L'adaptateur et l'écrou d'adaptation pour l'amplificateur série 30 sont à
commander séparément.


