Technische Daten

GHG 261 - Ex-Sicherheitsschalter 10 A

3-polig NOT-AUS

Ex-Sicherheitsschalter 10 A

Kennzeichnung nach 2014/34/EU

& 112G ExebdbICTEGh / € 112 D Extb IlIC T80°C Db

EG-Baumusterpriifbescheinigung

BVS 16 ATEX E 079

IECEx Priifbescheinigung |ECEx BVS 16.0045

Kennzeichnung nach IECEx Ex eb db IIC T6 Gb / Ex tb lIC T80°C Db
zuldssige Umgebungstemperatur —20 °C bis +40 °C"
Bemessungsspannung bis max. 500 V

Bemessungsstrom max. 10 A

Frequenz 50/60 Hz

Bemessungsein-/Ausschaltvermigen AC-3
gem. EN 60947-3

U,230V/1,10A
U, 400V /1,10 A
U,500V /1,10 A

Kurzschlussvorsicherung

bis 400 V AC: 20 A gG

bis 500 V AC: 16 A gG

Anschlussklemmen Hauptkontakt 2x15-25mm?
Hilfs-/Signalkontakt 2 x0,5-2,5mm? (Option)
Schutzart nach EN 60529 |P66

Schutzklasse

Leitungseinfiihrungen/Geh&usebohrungen

M20 Leitungseinf. siehe Bestellangaben
M25 Leitungseinf. siehe Bestellangaben

Gewicht 0,55kg
Gehausematerial schlagfestes Polyamid
Gehausefarbe schwarz

Hilfskontakt (Option)

1 x SchlieRer einschaltend - nacheilend; ausschaltend - voreilend

AbschlieRvorrichtung

in AUS-Stellung mit bis zu 3 handelstiblichen Vorhéngeschlgssern abschlieRbar (@ max. 6 mm)

' Andere Umgebungstemperaturen auf Anfrage maglich
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GHG 261 - Ex-Sicherheitsschalter 10 A

Bestellangaben

Ausfiithrung Leitungseinfiihrung Hilfskontakt Bestell-Nr.
Sicherheitsschalter 10 A 3-polig

3-polig 2xM25/1xM20 18 GHG 261 0005 R0009
3-polig 2 x M25 kein GHG 261 0007 R0001
3-polig 2 xM20 1S GHG 261 0005 R0005
3-polig NOT-AUS 2xM25/1xM20 1S GHG 261 0005 R0010
3-polig NOT-AUS 2 x M25 kein GHG 261 0007 R0002
Sicherheitsschalter 10 A 4-polig

4-polig 2 x M25 kein GHG 261 0007 R0003
Individuelle Ausftihrung auf Anfrage lieferbar, Hilfskontakte in Ex ia als Option lieferbar

Zubehor

Typ Befestigung Befestigungsart Bestell-Nr.
Geratehalter fur Ex-Sicherheitsschalter 10 A 3-polig

GroRe 1 Wandbefestigung schraubbar GHG 610 1953 RO101
GroRke 1 Rohrbefestigung schraubbar GHG 610 1953 R0102
GréRe 1 Gitterrinnenbefestigung schraubbar GHG 610 1953 R0103
Typ BE Bestell-Nr.
Zubeh6r fiir Geratehalter

Schildtrager mit Bezeichnungsschild (unbeschriftet) fiir Gerdtehalter GroRe 1, 2, 2A und 3 10 GHG 610 1953 R0057
Montagesatz fiir Rohre 1" (von 27 - 30 mm) fiir Geratehalter fiir Rohrbefestigung 10 GHG 610 1953 R0020
Typ Befestigung BE Bestell-Nr.
Schutzdacher fiir Montageplatten

GroRe 1 fur Geratehalter GroRe 1 1 GHG 610 1955 R0101

Bitte beachten Sie, dass wir nur in Bestelleinheiten (BE) laut Tabelle liefern konnen.

MaRzeichnungen
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X = BefestigungsmaR
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