connecteur femelle
NECU-M-B12G5-C2-PB

N° de piéce: 1067905

Fiche technique

FESTO

Caractéristique Valeur
Selon la norme EN 61076-2-101
EN 61984

Connexion électrique 1

Connecteur femelle droit, M12x1, 5 pdles, codage B, blindage possible

Codage de connecteur

B

Connexion électrique 1

Borne a vis, blindage possible

Plage de tension de service CC 0..125V

Plage de tension de service CA 0..125V

Intensité maximale admissible a 40 °C 4 A

Résistance aux tensions transitoires 1,5kV
Caractéristiques de transmission DIN EN 50173/ CAT 5
Diameétre de cable admissible 6...8mm

Section de raccordement 0,14 ... 0,75 mm2
Degré de protection IP67

Température ambiante -25...85°C

Marque CE (voir déclaration de conformite)

selon la directive européenne sur les équipements basse tension

Note sur la matiére

Conforme RoHS

Degré d'encrassement

3

Classe de résistance a la corrosion KBK

1 - Faibles effets de corrosion

Matériau corps

Zinc moulé sous pression
nickelé

Matériau contacts a fiche

Laiton
doré
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