Set di punte per trapano R

CARATTERISTICH
E

Lalero & uguale a Set di punte per trapano
elicoidali in metallo da 25
pezzi RS Pro,da 1mm

Rivestimento in titanio

Taglia faster e dura

pit a lungo 13m m

Ideale per l'uso con la
maggior parte dei
trapani elettrici

Custodia in ABS
sagomata

| prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono
componenti di qualita professionale in tutte le categorie di prodotti.
La nostra gamma di prodotti € stata testata da ingegneri e offre
una qualita paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare
un prezzo eccezionale.
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DESCRIZIONE del

RS PRO offre questo eccezionale set di punte per trapano realizzate in HSS con rivestimento in
titanio per alte prestazioni che offre una maggiore resistenza rispetto alle normali punte HSS.
Contiene un'ottima selezione dei diametri piu comunemente utilizzati da 1mm a 13mm in incrementi
di 0,5 mm. Queste punte in acciaio rapido (HSS) con rivestimento in titanio sono costruite da un
unico pezzo di acciaio rapido che riduce la rottura e la smussatura soggetta a calore o sollecitazioni.
Il rivestimento conferisce alle punte una durezza superficiale molto elevata per poter penetrare in
materiali duri realizzati in conformita con la norma DIN 338 per elevate tolleranze di precisione e
accuratezza geometrica.

Specifiche generali

Tipo di set Set di punte da officina
Dimensioni minime 1mm

Dimensioni massime 13mm

Applicazione di foratura Metallo / legno / plastica
Materiali HSS-G

Numero di pezzi 25

Angolo punto 118 gradi

Finitura a punta Rivestimento in nitruro di titanio
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