Produktdatenblatt

Technische Daten

LUCBX6FU

Steuereinheit Erweitert LUCB, Klasse 10,
0,15-0,6A, 110-220V DC/AC

Verfligbarkeit : Lieferbar
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LUCBOSES

Hauptmerkmale

Baureihe TeSys
Produktname TeSys U
Kurzbezeichnung des Geréts LUCB

Produkt oder Komponententyp

Erweiterte Steuereinheit

Produktspezifische Anwendung

Basisschutz und erweiterte Funktionen, Kommunikation

Produktkompatibilitat

LUFCO00
LUFDAO1
LUFDA10
LUFDH11
LUFN..
LUFV2
LUFW10

Nutzungskategorie

AC-41
AC-43
AC-44

Motorleistung (kW)

0.09 kW bei 400...440 V AC 50/60 Hz

Einstellber. fir therm. Schutz

Spannung Steuerkreis [Uc]

0,15-0,6 A

110...220 V DC
110...240 V AC

Uberlast-Ausléseklasse

Klasse 10 - Frequenzbereich: 40-60 Hz - Temperaturausgleich: -25-70 °C - gemaR IEC 60947-6-2
Klasse 10 - Frequenzbereich: 40-60 Hz - Temperaturausgleich: -25-70 °C - gemaf UL 508

Zusatzmerkmale

Hauptfunktion verflgbar

Montagevariante

Erdschlussschutz

Manuelle Ruckstellung

Uberlast- und Kurzschlussschutz

Schutz gegen Phasenausfall und Phasenunsymmetrie

Steckbar

Montageort

Vorderseite

Steuerkreisspannungsgrenzen

88...242 V fir DC Schaltkreis 110...220 V im Betrieb
88...264 V flir AC Schaltkreis 110...240 V im Betrieb
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Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz fur die Beurteilung der Eignung oder Verlasslichkeit dieser Produkte fur bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.



Typische Leistungsaufnahme

25 mA bei 110...240 V AC | eff abgedichtet mit LUB12
25 mA bei 110...240 V AC | eff abgedichtet mit LUB32
280 mA bei 110...220 V DC | max. wahrend SchlieRen mit LUB12
280 mA bei 110...220 V DC | max. wahrend SchlieRen mit LUB32
280 mA bei 110...240 V AC | max. wahrend SchlieRen mit LUB12
280 mA bei 110...240 V AC | max. wahrend SchlieRen mit LUB32
35 mA bei 110...220 V DC | eff abgedichtet mit LUB12
35 mA bei 110...220 V DC | eff abgedichtet mit LUB32

Ansprechzeit 35 ms 6ffnen mit LUB12 flir Steuerkreis
35 ms 6ffnen mit LUB32 flir Steuerkreis
50 ms schlieRen mit LUB12 flr Steuerkreis
50 ms schlieRen mit LUB32 flr Steuerkreis
Lasttyp Drehstrommotor - Kiihlung: selbstkiihlend

Ausldéseschwelle

14,2 x Ir +/- 20 %

Nennisolationsspannung Ui

600 V entspricht CSA C22.2 No 14
600 V entspricht UL 508
690 V gemaR IEC 60947-1

BemessungsstoRspannungsfestigkeit
[Uimp]

6 kV entspricht IEC 60947-6-2

Sichere Stromkreistrennung

Montage

400 V SELV zwischen Steuer- und Hilfsstromkreise entspricht IEC 60947-1
400 V SELV zwischen Steuer- oder Hilfsstromkreis und Hauptstromkreis entspricht IEC 60947-1

Warmeableitung

2 W fir Steuerkreis mit LUB12
3 W fir Steuerkreis mit LUB32

Uberbriickungszeit

3ms

Storfestigkeit gegen Spannungsabfalle
Standards

70 % 500 ms entspricht IEC 61000-4-11

CSAC222Nr.14TypE

EN 60947-6-2

IEC 60947-6-2

UL 508 Typ E mit Phasentrenner

Produktzertifizierungen

ABS
ASEFA
ATEX
BV
Cccc
CSA
DNV
GL
GOST
LROS (Lloyds register of shipping)
uL

Schutzart (IP)

Schutzbehandlung

IP20 Frontplatte und verdrahtete Klemmen entspricht IEC 60947-1
IP20 andere Seiten entspricht IEC 60947-1
IP40 Frontplatte aufRerhalb Anschlusszone entspricht IEC 60947-1

TH entspricht IEC 60068

Umgebungstemperatur bei Betrieb -25-70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40-85 °C
Aufstellungshéhe 2000 m

Feuerwiderstand 650 °C entspricht IEC 60695-2-12

960 °C Teile zum Montieren von Strom filhrenden Komponenten entspricht IEC 60695-2-12
StoRfestigkeit 10 gn Strompole gedffnet entspricht IEC 60068-2-27

15 gn Strompole geschlossen entspricht IEC 60068-2-27
Vibrationsfestigkeit 2 gn 5-300 Hz Strompole gedffnet entspricht IEC 60068-2-6

Widerstandsfahigkeit gegen
elektrostatische Entladung

4 gn 5-300 Hz Strompole geschlossen entspricht IEC 60068-2-6

8 kV Level 3 im Freien entspricht IEC 61000-4-2
8 kV Level 4 bei Kontakt entspricht IEC 61000-4-2

Verlustfreie StoRwelle

1 kV serieller Modus entspricht IEC 60947-6-2
2 kV Gleichtakt entspricht IEC 60947-6-2

Best. gg. Strahlungsfelder

10 V/m 3 entspricht IEC 61000-4-3

Widerstandsfahigkeit gegen kurze
Stdrsignale

2 kV Klasse 3 serielle Verbindung entspricht IEC 61000-4-4
4 kV Klasse 4 alle Schaltkreise, aulRer serielle Verbindung entspricht IEC 61000-4-4

Storfestigkeit gg. HF-Felder

10 V entspricht IEC 61000-4-6




Nachhaltigkeit

Grad der Umweltvertraglichkeit Green-Premium-Produkt
ROHS Konform
@Schneider-EIectriC-Konformitétserklérung
REACH Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht Giber dem Schwellwert
Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht tber dem Schwellwert
Umgebungsbedingungen Produkt Verflgbar
@Produktumweltprofil
Entsorgungshinweise Verflugbar

I@Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewahrleistung

Periode 18 Monate
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=640738&lang=de-de
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=640738&lang=de-de
http://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Product+environmental&p_Doc_Ref=ENVPEP080204EN
http://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=End+of+life+manual&p_Doc_Ref=ENVEOLI100414EN

