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Oversigt over tekniske data
Egenskaber

Cylinderform

Cylinderudfgrelser med adapter

Maleomrade

Huslaengde
Transistorudgang
Udgangsfunktion

Elektrisk udfgrelse

Analog udgang (spanding)
Analog udgang (strom)
Teach-in

Kapslingsklasse

Indstilling
Teach-in betjeningsfelt eller ET
10-Link
b , £ 1 mm.
2) |ht. EN 60529.

Bestillingsoplysninger

I R

MPS-025CLTPO

Andre instrumentudfgrelser og tilbehgr

C-slot

Rundcylinder

Profil- og treekstangscylindere
SMC-skinne CDQ2
SMC-skinne ECDQ2

25 mm ¥

41 mm

PUSH/PULL

Analog, 10-Link, Transistorudgang
DC 4-leder

OV..10V

4 mA...20 mA

v

P67 ?

Indleering af analoge udgange

Veelg stram-/speendingsudgang
Invertering af analog udgang
Indleering af digitale transistorudgange

Indleering af 4 koblingspunkter

Pin 2 konfiguration (O V- 10V, 4 mA - 20 mA)
Maleomrade (mm) - teach (analog udgang)
Speerring af teach-tasten

1079358

Teachmodus pr. udgang via |0-Link (cylinderkontaktmodus, topunktsmodus, vinduesmodus og

etpunktsmodus)
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Mekanik/elektricitet

Forsyningsspzanding
Stromforbrug
Spandingsfald

Konstant strgm |,

Maks. belastningsmodstand

Min. belastningsmodstand

Beskyttelsesklasse

Forsinkelse for klar til drift

Ngdvendig magnetfeltstyrke typ.

Oplgsning typ.

Linearitetsfejl typ.

Gentagelsesngjagtighed typ.

Samplingfrekvens typ.

Digital transistorudgang

10-Link

Detekteringstilstands-LED

Kortslutningsbeskyttelse

Kortslutningsbeskyttelse

Omgivelsestemperatur, drift

MTTFd: Tid indtil risikofyldt driftsstop

Chock og vibrationsmodstanddygtig

Elektromagnetisk kompatibilitet

Tilslutningsmade

Tilslutningsmade detalje

Egenskaber i forbindelse med dybfrost

Ledertveersnit
Kabeldiameter

Bgjningsradius

Kabeludgang

Materiale
Hus
Ledning

ULAfile-nr.

1)
2)
3)

Uden belastning.
< 100 mA (PUSH); 2 -100 mA (PULL).
Speendingsudgang.

4 Ved 25°C, linearitetsfejl (maksimal afvigelse) afhaengigt af responskurve og min. afvigelsesfunktion.

5)
6)
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12V DC..30VDC

42 mA Y
<2V

<100 mA?

< 500 Q Strgmudgang, ved 24 V
22k0?

1

0,15s
3mT..12mT
250 um
0,3mm*¥

0,1 mm 5
1ms

v

N S S S

-20 °C...+70 °C
244 Ar
30g, 11 ms/ 10...55Hz, 1 mm

Iht. EN 60947-5-7 ©
Ledning med stik M8, 4-polet, 0,3 m

Kablet ma ikke beveeges ved temperatur under O °C

0,08 mm2
@ 2,6 mm

Ved fast montage > 5 x ledningsdiameter
I mobil tilstand > 10 x ledningsdiameter

Aksial

Plast
PUR
NRKH.E181493 & NRKH7.E181493

Ved 25°C, gentagelsesngjagtighed ved magnetbevaegelse fra én retning.
Under transiente pavirkninger kan der forekomme afvigelser fra den analoge malevaerdi.
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Sikkerhedstekniske parametre

MTTFp
DC..g

Kommunikationsinterface

Kommunikationsinterface

Kommunikationsinterface detaljer

Cyklustid
Procesdatalaengde

Procesdatastruktur

Klassifikationer

ECl@ss 5.0
ECl@ss 5.1.4
ECl@ss 6.0
ECl@ss 6.2
ECl@ss 7.0
ECl@ss 8.0
ECl@ss 8.1
ECl@ss 9.0
ECl@ss 10.0
ECl@ss 11.0
ETIM 5.0
ETIM 6.0
ETIM 7.0
UNSPSC 16.0901

Tilslutningsskema
Cd-357

DN

<<=+

—WHL 2 (0. 10 V)/I, (4 ... 20 mA)

_ekl4 Q/10-Link

BU: 3 _(m)

244 Ar

0%

10-Link V1.1
COM3

1ms

16 Bit

Bit O = detekteringssignal Q1
Bit 1 = detekteringssignal Q.o
Bit 2 = detektionssignal Q 3

Bit 3 = detektionssignal Q.4

Bit 4 ... 15 = position (in 50 ym)

27270104
27270104
27270104
27270104
27270104
27270104
27270104
27270104
27270104
27270104
EC002544
EC002544
EC002544
39122230
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Maltegning (Dimensioner i mm)
Kabel med stik M8

L1 12.2 Total length  Measuring range

224 oz ©.48) (L) mm (2)mm
©s8 | di5 — MPS-xxx_ 40.6 25
218 MPSxxx  64.9 50
=l /= - >
(] 0 MPS-ox 114.9 100
L2 | oy MPSxxx  214.7 200
5|3 MPSwx 2147 200

e gy
—
L =300 mm
| ® Pin2 Pin4
B=———=
| |_29..37 Pinl Pin3

x| T(114..1.48)
@
=

® Teach-in-taste

@ Status-LED'er

® Drifts-LED'er

@ Fastggrelsesskrue KB 1,5
® Tilslutning

Anbefalet tilbehgr

Andre instrumentudfgrelser og tilbehgr
Kort beskrivelse Type Varenr.

Andet montagetilbehgr
10 stk., Tekstholder, 2,5 mm til 3,5 mm, 10 stk., TPU LABEL HOLDER 2086019

Holdere til cylindersensorer

\ Fastggrelsesholder til profil-/treekstangscylinder, Zinkstgbning, inkl. fastgagrelsesmateri- BEF-KHZ-PC1 2076170
x«\ﬁ ale
N 1 stk., Fastgarelsesholder pa rund cylinder med stempeldiameter fra 1 mm ... 130 mm, BEF-KHZ-RC1-130 2077686
s N\ omgivelsestemperatur fra -30 °C til 80 °C, Rustfrit stal, Aluminium
N
1 stk., Fastgarelsesholder pa rund cylinder med stempeldiameter fra 1 mm ... 25 mm, BEF-KHZ-RC1-25 2077685

omgivelsestemperatur fra -30 °C til 80 °C, Rustfrit stal, Aluminium

Moduler og gateways

P EtherCAT I0-Link Master, 10-Link V1.1, Port Class A, strgmforsyning via 7/8" kabel IOLG2EC-03208R01 6053254
24 V/8 A, feltbustilslutning via M12-kabel (I0-Link Master)
EtherNet/IP |0-Link Master, 10-Link V1.1, Port Class A, stramforsyning via 7/8" kabel IOLG2EI-03208R01 6053255

24 V/8 A, feltbustilslutning via M12-kabel

PROFINET I0-Link Master, 10-Link V1.1, Port Class A, stramforsyning via 7/8" kabel IOLG2PN-03208R01 6053253
24 V/8 A, feltbustilslutning via M12-kabel (I0-Link Master)
10-Link V1.1 portklasse A, USB2.0 tilslutning, valgfri ekstern stramforsyning 24 V/1 A I0LA2US-01101 1061790

(SiLink2 Master)
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Kort beskrivelse Type Varenr.

Stikforbindelser og ledninger

Hoved A: Hunstik, M8, 4-polet, lige, A-kodet YF8U14- 2096607
\a Vfo Hoved B: Stik, M12, 4-polet, lige, A-kodet C60VA3M2A14

Ledning: Sensor-/aktuator-ledning, PVC, uskeermet, 0,6 m

Hoved A: Hunstik, M8, 4-polet, lige DO0S-0804-G 6009974

Hoved B: -

Ledning: uskeermet

Hoved A: Hunstik, M8, 4-polet, vinklet DOS-0804-W 6009975
Hoved B: -
Ledning: uskeermet

Hoved A: Stik, M8, 4-polet, lige STE-0804-G 6037323
Hoved B: -
Ledning: uskaermet

3y

Hoved A: Hunstik, M8, 4-polet, lige, A-kodet YF8U14- 2094791
Hoved B: lgs kabelende 020UA3XLEAX
Ledning: Sensor-/aktuator-ledning, PUR, halogenfri, uskeermet, 2 m
Hoved A: Hunstik, M8, 4-polet, lige, A-kodet YF8U14- 2094792
Hoved B: Igs kabelende 050UA3XLEAX
Ledning: Sensor-/aktuator-ledning, PUR, halogenfri, uskaermet, 5 m
Hoved A: Hunstik, M8, 4-polet, vinklet, A-kodet YG8U14- 2095589
Hoved B: Igs kabelende 020UA3XLEAX

(% Ledning: Sensor-/aktuator-ledning, PUR, halogenfri, uskeermet, 2 m
Hoved A: Hunstik, M8, 4-polet, vinklet, A-kodet YG8U14- 2095590
Hoved B: Igs kabelende 050UA3XLEAX

Ledning: Sensor-/aktuator-ledning, PUR, halogenfri, uskeermet, 5 m

Anbefalede serviceydelser

Meer services

Type Varenr.

Function Block Factory
« Beskrivelse: Function Block Factory understgtter almindelige programmerbare logiske styre- Function Block Factory Pa fore-
enheder (PLC) fra forskellige producenter som f.eks. Siemens, Beckhoff, Rockwell Automa- spargsel

tion og B&R. Yderligere informationer om FBF finder du <a href=https://fbf.cloud.sick.com
target="_blank">her</a>.
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OVERBLIK OVER SICK

SICKer en af verdens fgrende producenter af intelligente sensorer og sensorlgsninger til industrielle applika-
tioner. En enestdende vifte af produkter og serviceydelser skaber det perfekte grundlag for sikker og effektiv
styring af processer, til beskyttelse af mennesker mod uheld og forebyggelse af miljgskader.

Vi har stor erfaring pa mange omrader og kender de tilhgrende processer og krav. Med vore intelligente
sensorer kan vi derfor levere preecis det, som vore kunder gnsker. Systemlgsninger testes og optimeres med
henblik pa kundespecifikke gnsker i applikationscentre i Europa, Asien og Nordamerika. Alt i alt gar det os til
en palidelig leverander og udviklingspartner.

Vort sortiment kompletteres af omfattende serviceydelser: SICK LifeTime Services supporterer under hele
maskinens levetidscyklus og sgrger for sikkerhed og produktivitet.

Det er, hvad vi mener med “Sensor Intelligence”.

T/T PA | HELE VERDEN:

Kontaktpersoner og afdelinger

SICK

SICKAG | Waldkirch | Germany | www.sick.com Sensor Intelligence.



