Adaptateurs c.a./c.a. ===

CARACTERISTIQU

ES
Couleur : noir RS PRO, Alimentation
enfichable 14 W 24 V c.a., 580
Norme mA, rendement de niveau VI, 1
UL94V-0 | alimentation linéaire de sortie,

type C

Connecteur de
sortie: 2,1 x5,5x 12
mm

Alimentation linéaire

Les produits homologués par RS vous apportent des piéces de
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits.
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Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux
plus grandes marques sans avoir a payer un prix elevé.

Description du produit ATTRIBUTE 1

RS PRO fournit une alimentation enfichable linéaire 14 W de haute qualité. Cet adaptateur
d'alimentation linéaire est une excellente solution d'alimentation enfichable, car il est économique,
extrémement fiable et congu pour une utilisation en Europe. Dans le cadre de notre gamme RS
PRO d'adaptateurs secteur, une solution d'alimentation fiable et robuste est garantie.

Caractéristigues générales

Type Alimentation linéaire

Type de prise Type C

Connecteur de sortie 2,1 mm x 5,5 mm x 12 mm
Connecteur d'entrée Fiche femelle européenne
Nombre de sorties 1

Niveau de rendement énergétique \

Ventilateurs, Radios, Vidéo, Jouets, Aquariums,

Applications Lampes de bureau et lampes a LED

Spécifications électriques

Tension de sortie 24 V c.a.

Tension d'entrée 230V c.a., 240V c.a.

Courant de sortie 580mA

Puissance nominale 14W

Régulation de charge +5 %

Courant de fuite 0,25 mA max. @ 264 V c.a., 50 Hz
MTBF 50 000 heures (25 °C)

Régulation de charge +/-5%
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Court-circuit Oui

Spécifications mécaniques

Longueur de cable 1,8m

Largeur 60mm
Longueur 89mm
Profondeur 61mm
Humidite 30 % - 85 % HR

Spécifications de I'environnement de

Température maximale 40 °C
Température minimale -20°C

Homologations

Conformité/certifications EN61558, IEC61000-4-2/ESD, IEC61000-4-3,
IEC61000-4-4/EFT, IEC61000-4-5/SURGE, IEC61000-
4-6/CS

Normes Met CEl, UL
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Mechanical specification:

PSU housing:
Colour: black
Flarmmability rating: UL94V-0

Qutput lead:

Type: UL2468 20AWGE

Length: 1750mm

Output connector: 2.1x5.5x12mm
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