EHMANN

Ideen in Strom

VARIO® LINEA Universal 11-fach plus

Fir den universellen Einsatz in vielen Bereichen

v" Robustes Kunststoffprofil, grau

v' Eingebaute Steckdosen (90°gedreht), rund

v Abstande der Steckdosen: 64 mm

v Als Standardprodukt erhéltlich mit 3 m Zuleitung und Winkel-Stecker,
auch optional mit 1,5 m und 5 m Zuleitung lieferbar

v' Erhohte Sicherheit durch integrierten Kinderschutz

v' 2-poliger beleuchteter Schalter

v' Endkappe mit Befestigungsmaoglichkeit

Technische Daten

e 250V~ 16 A, 50 Hz, 3.600 W

e Zuleitung HO5VV-F 3G 1,5 mm?
* Mit Schutzkontakt-Winkelstecker
» 2-poliger beleuchteter Schalter

* Eigenverbrauch: <0,5W

Abmale: 846 x 74 x 47 mm (L x B x H)
EAN: 4012096024125

VPE: 10

Artikelnr.: 0201x00112303

Technische Anderungen vorbehalten.
Sonderausfuhrungen auf Anfrage.
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