PRO.

Ventana de inspecciéon RS Pro de 127 x 24 x 93,5 mm
para usar con 46277-3, DIN 43880
Cddigo RS: 297-1207

Hoja técnica

Detalles del producto

La ventana de inspeccién RS Pro es de color gris, esta fabricada de policarbonato con medidas de 127 x 24 x 93,5
mm y tiene un indice de proteccidn IP67. Es adecuado para usar con 46277-3, DIN 43880.

Caracteristicas y ventajas

e indice de proteccién IP67

¢ Ventanas de inspeccion de policarbonato en gris humo para 2, 6, 8 y 12 médulos

¢ Panel de proteccion de dedos desconectable, adecuado para cajas DIN 43880/46277-3

e Las ventanas estdn cargadas mediante resorte y pueden asegurarse con tornillos de palometa
¢ Rango de temperaturas de -25 a +80 °C
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Caracteristicas:
Color Gris
Dimensiones 127 x 24 x 93,5 mm
Para usar con DIN 43880, DIN 46277-3
Altura 93,5 mm
Longitud 127 mm
Material PC
Tipo Ventana de inspeccién
Anchura 24 mm
indice de proteccién IP67, IP44
Temperatura nominal -25 a +80°C
~—127 ,_i —=i 2L,
]
fgn_ E SN N
Ao
™M
= } \diﬂ T _JAF%
=—109———=
: ==s8y
8 I ©
o) max. R5 o
5 o
a : i
]
fe——105—




	ESPAÑOL
	Detalles del producto

	ESPAÑOL
	Características:
	Color Gris



