
Oszilloskope 

Seite 1Von 7 RS Components - Dieses Produkt können Sie unter https://uk.rs-online.com kaufen 

 

 

    

RS Pro RSDS1072CML+ 
Oszilloskop, Digitalspeicher, 2 

Kanäle, 70 MHz   

RS Best.-Nr. 123-6436 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in 
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von 
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die 
führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen. 

 

• 6-stelliger 
Frequenzzähler 

• Mehrsprachige 
Anzeige 

• Integrierte Online-
Hilfe 

• Digitale 

Filterfunktion 

 

• Signalform-Rekorder  

MERKMALE 
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Die RS Pro RSDS1000CML+/DL+-Serie ist ein universelles Zweikanal-Digitaloszilloskop, das in 
Bandbreiten-Modellen mit 50 MHz, 70 MHz, 100 MHz und 150 MHz erhältlich ist.  

 

Verfügbare Optionen: 

• 1236435 - 50 MHz, 2 Kanäle 
• 1236436 - 70 MHz, 2 Kanäle 
• 1236437 - 100 MHz, 2 Kanäle 
• 1236438 - 150 MHz, 2 Kanäle 

 

 

 

 

 

Serie RSDS1000CML+/DL+ 

Modellnummer RSDS1072CML+ 

Oszilloskoptyp Digitale Speicherung 

Bandbreite 70MHz 

Niedrige Frequenz ≤10Hz 

Sampling-Typ Echtzeit, äquivalent 

Sampling-Modus Abtastung, Peak Detection, Durchschnitt 

Durchschnittszeit 4, 16, 32. 64, 128, 256 

Standardschnittstellen USB 

Zusätzliche Schnittstellen LAN, Pass/Fail-Out 

Kalibrierung verfügbar Ja 

Anwendungen   
Ausbildungslabore, elektronische Fehlersuche und -
messung, eingebettete Elektronik, Mixed-Signal- und 
Videodesign, Automobilelektronik 

 

 

 

 

 

Produktbeschreibung  

Allgemeine Spezifikationen 

https://uk.rs-online.com/web/p/products/1236435
https://uk.rs-online.com/web/p/products/1236436
https://uk.rs-online.com/web/p/products/1236437
https://uk.rs-online.com/web/p/products/1236438
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Eingangskopplung AC, DC, GND 

Eingangsimpedanz 1MΩ ±2%. 18pf ±3pf 

Sondendämpfer 1X, 10X 

Schalldämpferfaktorsatz 1X, 10X, 50X, 100X, 500X, 1000X 

Maximale Eingangsspannung 400V 

Eingangsempfindlichkeit 2 mV/div bis 10 V/div 

Kanal-zu-Kanal-Isolierung >35dB 

Einkanal-
Gleichtaktunterdrückungsverhältnis 

> 100:1  

Eingangskanal-Steckverbindertyp  BNC 

 

 

 

Maximale vertikale Empfindlichkeit 2mV/div 

Minimale vertikale Empfindlichkeit 10V/div 

Vertikale Auflösung 8 bit 

DC-Verstärkungsgenauigkeit 5 mv/div-10v/div:≤±3 %, ≤±4,0 %: ≤2 mV/div 

DC-Messgenauigkeit (≤200 mv/div) 
±[3,0 %* (| Messwert |+| Versatz |)+1 % *|Versatz|+0,2 
div+2 mV] 

DC-Messgenauigkeit (> 200 mv/div) 
±[3,0 %* (| Messwert |+| Versatz |)+1 % * | Versatz|+0,2 
div+100 mV] 

Anstiegszeit ≤3.5ns 

Kanal-Spannungsversatzbereich  2mV-200mV: ±1.6V, 206mV ~ 10V: ± 40V 

Mathematische Bedienung +, -, *, /, FFT 

FFT Hanning, Hamming, Blackman, rechteckig 

Kanal-zu-Kanal-Schräglauf <500ps  

 

 

 

Echtzeit-Abtastrate 1GSa/s  

Interaktion X, SiNx 

Speichertiefe 2 Mpts 

Messanzeige-Modus Y-T, X-Y, Rolle 

Zeitbasisbereich 2.5ns/div～50s/div 

Horizontale Scrate 100 ms/div 

Eingangssystem 

Vertikales System 

Horizontales System 
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X-poliger Eingang/Y-poliger Eingang Kanal 1 (CH1), Kanal 2 (CH2) 

Sample-Frequenz 1GSa/s  

 

 

 

Automatische Messung 

VPP, Vmax, Vmin, Vamp, vTop, vBase, Vavg, Mean, 
CRMs, Vrms, ROVShoot, FOVShoot, RPRESOot, 
FPRESHOot, Anstiegszeit, Abfallzeit, Freq, Periode, + 

Wid, - WID, "1" DUT, - DUT, BWID, Phase, FRR, 

FRF, FFR, FFF, LRR, LRF, LFR, LFF 

Cursor-Messung Manuell, Spur und Auto  

 

 

 

Auslösertyp Kante, Impulsbreite, Video, Neigung, Alternative 

Triggerquelle Ch1/CH2/EXT/(EXT/5)/AC-Leitung 

Triggermodi Automatisch, Normal, Einfach 

Auslösekupplung AC, DC, LF Reject, HF Reject 

Triggerpegelbereich Intern: ±6 Unterteilungen/EXT: ±1,2 V/EXT/5: ±6 V   

Auslöserverteilung 
Vorauslösung: Speichertiefe/(2 * Abtastung) 
Verzögerungsauslöser: 260 div 

Triggerempfindlichkeit 
Für festen Bereich: 1 DIV = DC - 10 MHz 
Ext: ±(6 % der Einstellung 40 Mv) 

Sperrbereich 100ns – 1.5s 

Kantenauslöser Kantenart: Anstieg, Falling, Steigen und Falling 

Impulsbreitenauslöser 
Triggermodus: Positiv, negativ 
Impulsbreitenbereich: 2 ns - 10 s. 

Video-Trigger 
Unterstützt Signalformat: PAL/NTSC/SECAM 
Triggerbedingung: Ungeradzahlige Felder, gerade 
Felder, alle Zeilen, Zeilennummer 

Slope Trigger Anstieg, Falling 

 

 

 

 

 

Trigger-Spezifikationen 

X-Y-Modus 

Messsystem 
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Automatische Einstellung 
Automatische Einstellung des vertikalen Systems, des 
horizontalen Systems und der Triggerposition 

Speichern/Abrufen 
Einstellung, Signalform, Bmp, CSV 2-Refs, 20 
Einstellungen, 10 Signalformen, interne Speicherung 
auf USB-Datenträger 

 

 

 

Anzeigemodus 5,7-Zoll-TFT-Farb-LCD 

Auflösung 800 × 480 

Display-Farbe 24 Bit 

Anzeigekontrast 500:1 

Hinterleuchtungsintensität 300nit 

Signalformanzeige-Bereich 8 x 16 div 

Signalformanzeige-Modus Punkte, Vektorgrafiken 

Persistenz Aus, 1 s, 2 s, 5 s, unendlich 

Bildschirmfertiger 
Aus, 1 min, 2 min, 5 min, 10 min, 15 min, 30 min, 1 
Stunde, 2 Stunden, 5 Stunden 

Wellenforminterpolation Sin(x), x 

Farbmodell Normal, Invert 

Sprache 

Englisch, vereinfachtes Chinesisch, traditionelles 
Chinesisch, Arabisch, Französisch, Deutsch, Russisch, 
Portugiesisch, Spanisch, Japanisch, Koreanisch, 
Italienisch 

 

 

 

Betriebsspannung 100 V eff bis 240 V eff 50/60 Hz 

Sicherheitskategorie Stufe und 
Spannung 

CAT I 400 V, CAT II 400 V 

 

 

 

 

 

Elektrische Spezifikationen 

Bedientafelfunktion 

Anzeigesystem 
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Abmessungen 323,1 mm x 135,6 mm x 157 mm 

Länge 323.1mm 

Breite 135.6mm 

Höhe 157mm 

Gewicht 2.5kg 

 

 

 

Höhe ≤3000m 

Relative Luftfeuchtigkeit 85％RH 

Großer Betriebstemperaturbereich 0 °C. Bis 40 °C.  

Lagertemperaturbereich -20 °C. Bis 70 °C.  

 

 

 

Konformität/Zertifizierung   En61340, CE   

 

 

 

 

 

 

Mechanische Spezifikationen 

Zulassungen 

Betriebsumgebungsspezifikationen 
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