
Prix :

Equipement standard : poignée latérale multi-positions,
butée de profondeur et mallette de transport de haute qualité.

• Moteur 950W avec grande capacité de surcharge, très robuste, adapté aux travaux intensifs.
• Bague de sélection de mode innovante pour un contrôle et une performance optimale.
• Boîte de transmission 2 vitesses, pour plus de couple dans certaines applications.
• Embrayage mécanique pour un meilleur contrôle lors de l’utilisation.
• Mandrin auto-serrant en acier de 13 mm pour les applications lourdes,

permet un changement rapide des forets et un excellent maintien.

Capacité du mandrin 1,5-13 mm
Puissance absorbée 950 Watts
Couple maximal 40/20 Nm
Vitesse à vide 0-1250 0-3500 tr/min
Coups par minute 0-56000 cps/min
Cap. de perçage maximale [Bois] 40 mm
Cap. de perçage maximale [Acier] 13 mm
Poids 2,8 kg 
Gencod 5035048305393

DWD522KS
Perceuse percussion 2 vitesses 950 W
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