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Schede dati dei prodotti
Caratteristiche

NSYCVF170M230
Ventilatore di miscelazione

Presentazione
Gamma ClimaSys
Nome del prodotto ClimaSys CV
Tipo di prodotto o componente Ventilatore
Compatibilità gamma Prisma P
Flusso d'aria Portata libera: 170 m3/h a 50 Hz
Tensione di ingresso 230 V 50/60 Hz

Caratteristiche tecniche
Gamma alimentazione 17 W
Livello di rumore 41 dB
Altezza Esterno: 119 mm
Larghezza Esterno: 119 mm
Profondità Esterno: 38 mm
Peso prodotto 0,82 kg
Materiale Acciaio per griglia di protezione
Composizione dispositivo 1 motore assiale

2 griglia di protezione su superfici frontali e posteriori
1 ghiera di fissaggio

Sostenibilità dell'offerta
RoHS (codice data: aass) Conforme  - da  0940  -  Dichiarazione di conformità Schneider Electric

Dichiarazione di conformità Schneider Electric

REACh Non contiene SVHC oltre i limiti
Non contiene SVHC oltre i limiti

Garanzia contrattuale
Periodo 18 mesi 18 months

http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=10178385&lang=${CaPLanguage}
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=10178385&lang=${CaPLanguage}

