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RS PRO T Typ Legionäre 
Temperaturüberwachung

 Bausatz 
RS-Bestellnummer: 255-522 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS Professionally Approved Products bieten Ihnen Teile in 
professioneller Qualität in allen Produktkategorien. Unsere 
Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine 
vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen 
Premiumpreis zu zahlen. 

• Thermoelement Typ T 
 

• Speziell entwickelt für 
die 
Temperaturüberwach
ung von Legionellen 

• Inklusive 
Thermometer mit 
integrierter 
Zeitschaltuhr, 
Feindrahtfühler, 
Tauchfühler und 
Oberflächenfühler 

• Inklusive praktischer 
Tragetasche sowie 
Temperatur-Logbuch 
und Legionellen-
Informationsbuch 

 

MERKMALE 
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Dieses umfassende Thermometer-Kit von RS PRO enthält alle für das Legionellen-
Temperaturmanagement erforderlichen Geräte. Es umfasst ein wasserdichtes 
Thermometer mit integrierten Timern, Oberflächenfühler, Tauchfühler und Feindrahtfühler. 
Das Kit enthält auch eine praktische Tragetasche, ein Temperatur-Logbuch und ein 
Legionellen-Informationsheft. 

 

 

 

Thermometer  
  
Serie RSPRO 
Modellnummer 204-8413 
Thermometertyp Handlich 
Kompatible Sondentypen K&T 
Anzahl der Temperatureingänge Ein 
Absolute maximale Temperaturmessung 1372⁰C 
Temperaturskala Celsius/Fahrenheit 
Anzeigetyp LCD 
Auflösung 0,1⁰ bis 1000⁰ 
Beste Genauigkeit ±0,1 % des Messwerts ±0,2⁰C 
Temperaturkoeffizient 0,01 % des Messwerts /⁰C 
Temperaturskala ITS-90 
Automatische Abschaltung 10 Minuten (vom Benutzer konfigurierbar) 
Betriebstemperatur -40⁰C bis 50⁰C 
Lagertemperatur -40⁰C bis 50⁰C 
Betriebsfeuchtigkeit 0 % bis 70 % relative Luftfeuchtigkeit 
Anwendungen HVAC, Gebäudemanagement 

 

 

 

 

 

 

 

Produktbeschreibung 
  

Allgemeine Spezifikation 
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Tauchsonde  
  
Serie RSPRO 
Sondentyp Allgemeiner Zweck 
Sondenspitzentyp Gewölbtes Ende 
Sensorart Thermoelement Typ T 
Mindesttemperaturmessung -200⁰C 
Maximale Temperaturmessung 400⁰C 
Reaktionszeit 2 Sekunden (96 % des Wertes in Wasser) 
Beste Genauigkeit ±0,25⁰C (±0,15%) 
Genauigkeitsklasse ½ Klasse I 
Steckertyp Ministecker 
Betriebstemperatur -200 bis 400⁰C 
Lagertemperatur -30 bis 50⁰C 
Anwendungen HVAC, Gebäudemanagement 

 

Oberflächensonde  
  
Serie RSPRO 
Sondentyp Fläche 
Sondenspitzentyp Kupferscheibe 
Sensorart Thermoelement Typ T 
Mindesttemperaturmessung -50⁰C 
Maximale Temperaturmessung 400⁰C 

Reaktionszeit 3 Sekunden (96 % des Werts auf sauberem 
Metall) 

Beste Genauigkeit ±0,25⁰C (±0,15%) 
Genauigkeitsklasse ½ Klasse I 
Steckertyp Ministecker 
Betriebstemperatur -50 bis 400⁰C 
Lagertemperatur -30 bis 50⁰C 
Anwendungen HVAC, Gebäudemanagement 
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Feindrahtsonde  
  
Serie RSPRO 
Sondentyp Oberfläche/Luft 
Sondenspitzentyp Freiliegende Thermoelementverbindung 
Sensorart Thermoelement Typ T 
Mindesttemperaturmessung -100⁰C 
Maximale Temperaturmessung 250⁰C 
Reaktionszeit 0,1 Sek. (96 % des Wertes in Gasbewegung) 
Beste Genauigkeit ±0,25⁰C (±0,15%) 
Genauigkeitsklasse ½ Klasse I 
Steckertyp Ministecker 
Betriebstemperatur -100 bis 250⁰C 
Lagertemperatur -50 bis 50⁰C 
Anwendungen HVAC, Gebäudemanagement 

 

 

 

Thermometer  
  
Gehäusematerial ABS 
Maße 130 x 70 x 33 mm 
Länge 130mm 
Breite 70mm 
Höhe 33mm 
Gewicht 155g 

 

Tauchsonde  
  
Sondendurchmesser 3mm 
Montageart Handlich 
Prozessverbindung Mini-Steckdose 
Kabellänge 2m 
Kabelisoliermaterial Polyurethan 

 

Mechanische 
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Oberflächensonde  
  
Sondendurchmesser 4 mm (6 mm Spitze) 
Montageart Handlich 
Prozessverbindung Mini-Steckdose 
Kabellänge 2m 
Kabelisoliermaterial Polyurethan 

 

Feindrahtsonde  
  
Sondendurchmesser 0,3 mm (Doppeldrehung) 
Montageart Handlich 
Prozessverbindung Mini-Steckdose 
Kabellänge 1m 
Kabelisoliermaterial PTFE 

 

 

 

 

 

Thermometer  
  
Batterietyp 9V PP3 
Batterielebensdauer Mehr als 200 Stunden (alkalisch) 
Steckertyp Mini-Thermoelement 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektronische 
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Thermometer & Tauchsonde  
  
IP-Bewertung Wasserdicht 

 

Andere Sonden  
  
IP-Bewertung Wasserdicht 

 

 

 

Thermometer  
  
EAN 5060379945130 
Zolltarifnummer 90251980 
  
Sonde  
  
EAN 5060379945130 
Zolltarifnummer 90259000 

 

 

 

 

Thermometer  
  
eCl@ss  5060379945130 
UNSPSC 90251980 
  
Sonde   
  
eCl@ss  5060379945130 
UNSPSC 90259000 

 

 

 

 

Schutzkategorie 

Weitere Informationen 

Einstufung 
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Erklärungen CE 
Zertifizierung für 
explosionsgefährdete Bereiche 

Nein 

Standards erfüllt Nein 
 

 

 

Lagernr. Marke Produktname Anwendung Sensorart Thermometertyp 

219-5634 RSPRO Budget 
Legionellen-
Kit 

Legionellen Thermoelement 
Typ K 

Thermometer mit 
einem Eingang 

219-5349 RSPRO Budget 
Kompaktes 
Legionellen-
Kit 

Legionellen Thermoelement 
Typ K 

Thermometer mit 
einem Eingang 

204-8405 RSPRO Kompaktes 
Legionellen-
Kit 

Legionellen Thermoelement 
Typ K 

Thermometer mit 
einem Eingang 

 

 

Einschließlich Zubehör 
• Benutzerhandbuch 
• Taschenführer Legionellen 
• Logbuch Temperatur 
• 1 x 9-V-PP3-Batterie 
• Stoßfester Gummistiefel 

Zulassungen 

Ähnliche Produkte 


	RS PRO T Typ Legionäre Temperaturüberwachung Bausatz

