Data de revisao: 08/10/2019 Revisao: 1.2

ELECTROLUBE

THE SOLUTIONS PEOPLE

FICHA DE DADOS DE SEGURANCA

Reflow Oven Cleaner
De acordo com o Regulamento (CE) n.° 1907/2006, Anexo I, alterado.

|SECQAO 1: Identificacdo da substancia/mistura e da sociedade/empresa

1.1. Identificador do produto

Nome do produto Reflow Oven Cleaner

Ndmero do produto ROC, EROC500ML, EROCO5L, EROC25L, ZE

1.2. UtilizagGes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizagées desaconselhadas

Utilizagbes identificadas Agente de limpeza.

Utilizagdes desaconselhadas N&o estéo identificados usos desaconselhados.

1.3. Identificagdo do fornecedor da ficha de dados de segurancga

Fornecedor ELECTROLUBE. A division of HK WENTWORTH LTD
ASHBY PARK, COALFIELD WAY,
ASHBY DE LA ZOUCH, LEICESTERSHIRE LE65 1JR
UNITED KINGDOM
+44 (0)1530 419600
+44 (0)1530 416640
info@hkw.co.uk

1.4. Nimero de telefone de emergéncia

Telefone de emergéncia EM CASO DE CHAMADA DE EMERGENCIA:
+351 30880 4750 (Portugal) (24 horas, fornecido pela Carechem 24)
+55 11 3197 5891 (Brasil) (24 horas, fornecido pela Carechem 24)

|SECQAO 2: Identificagao dos perigos

2.1. Classificagdo da substancia ou mistura
Classificagéo (CE 1272/2008)

Perigos fisicos N&o Classificado
Perigos para a saude Nao Classificado
Perigos para o ambiente Nao Classificado

2.2. Elementos do rétulo

Adverténcias de perigo NC Nao Classificado
Rotulagem de detergentes < 5% tensoactivos nao idnicos

2.3. Outros perigos

Este produto ndo contém quaisquer substancias classificadas como PBT ou mPmB.

|SECQAO 3: Composigao/informagdo sobre os componentes

3.2. Misturas

Comentarios sobre a Nenhum dos componentes requer listagem.
composicio
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Reflow Oven Cleaner

|SEC(;/'\O 4: Medidas de primeiros socorros

4.1. Descrigdo das medidas de primeiros socorros

Informagdes gerais

Inalagéo

Ingestéo

Contacto com a pele

Contacto com os olhos

Protegéo das pessoas que

Consulte imediatamente um médico. Mostrar esta ficha de dados de seguranca ao pessoal
meédico.

Retirar a pessoa afetada da fonte de contaminagao. Deslocar a pessoa afetada para uma
zona ao ar livre e manté-la quente e em repouso numa posigado que nao dificulte a
respiragdo. Manter as vias respiratérias desobstruidas. Desapertar roupa apertada, como
colarinhos, gravatas ou cintos. Em caso de dificuldade respiratoria, o pessoal devidamente
formado pode assistir a pessoa afetada administrando-lhe oxigénio. Colocar a pessoa
inconsciente de lado, na posicéo lateral de seguranga, para permitir a respiragéo.

Enxaguar bem a boca com agua. Retirar eventuais dentaduras. Dar a beber alguns pequenos
copos de agua ou de leite. Impedir que a pessoa afetada se sinta maldisposta, pois o vémito
pode ser perigoso. Nao provocar o vomito a nao ser por indicagao do pessoal médico. Em
caso de vomito, a cabeca deve ser mantida baixa para impedir que o vomito penetre nos
pulmdes. Nunca administrar nada pela boca a pessoas inconscientes. Deslocar a pessoa
afetada para uma zona ao ar livre e manté-la quente e em repouso numa posigédo que nao
dificulte a respiragédo. Colocar a pessoa inconsciente de lado, na posigao lateral de
seguranga, para permitir a respiragdo. Manter as vias respiratérias desobstruidas. Desapertar
roupa apertada, como colarinhos, gravatas ou cintos.

Enxaguar com agua.

Enxaguar imediatamente com muita agua. Retirar eventuais lentes de contacto e abrir bem
as palpebras. Continuar a enxaguar durante pelo menos 10 minutos.

As pessoas que prestam os primeiros socorros devem usar equipamento de protegao

prestam os primeiros socorros adequado durante qualquer salvamento.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Informacdes gerais

Inalagao

Ingestéo

Contacto com a pele

Contacto com os olhos

Ver a Seccao 11 para mais informagdes sobre os perigos para a saude. A gravidade dos
sintomas descritos varia consoante a concentragéo e a duragdo da exposicgao.

A inalagado prolongada de concentragdes elevadas pode afetar o sistema respiratério.

Sintomas gastrointestinais, incluindo indisposi¢ao gastrica. Os fumos do conteudo do
estdmago podem ser inalados, resultando nos mesmos sintomas que os da inalagéo.

O contacto prolongado pode causar secura da pele.

Irritante para os olhos.

4 3. Indicagdes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios

Notas para o médico

Tratar os sintomas.

|SECQAO 5: Medidas de combate a incéndios

5.1. Meios de extin¢gédo

Meios adequados de extingdo O produto ndo é inflamavel. Extinguir com espuma resistente ao alcool, diéxido de carbono,

Meios inadequados de
extingéo

po quimico seco ou névoa de agua. Utilizar os meios de combate a incéndios adequados
para o fogo circundante.

Nao utilizar jato de agua para a extingao, pois este pode fazer alastrar o incéndio.

5.2. Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura

Perigos especificos

Os recipientes podem rebentar violentamente ou explodir quando aquecidos devido a
acumulagdo excessiva de pressao.
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Reflow Oven Cleaner

Produtos de combustéo Os produtos de decomposigéo térmica ou de combustdo podem incluir as seguintes
perigosos substancias: Gases ou vapores nocivos.

5.3. Recomendacgbes para o pessoal de combate a incéndios

Medidas de protegéo no Evitar respirar gases ou vapores do incéndio. Evacuar a zona. Arrefecer os recipientes

combate a incéndios expostos ao calor com agua pulverizada e retira-los da area do incéndio, se o puder fazer
sem risco. Arrefecer com agua os recipientes expostos a chamas até bastante depois de o
incéndio estar extinto. Caso uma fuga ou derrame nao se tenha inflamado, utilizar agua
pulverizada para dispersar os vapores e proteger o pessoal que esta a conter a fuga.
Controlar a agua de escoamento confinando-a e mantendo-a afastada de esgotos e cursos
de agua. Em caso de risco de poluigao da agua, notificar as autoridades competentes.

Equipamento de protegao Utilizar aparelho respiratorio autbnomo com pressao positiva (ex.: ARICA com pressao

especial para as pessoas positiva) e vestuario de protegdo adequado. O vestuario para as pessoas envolvidas no

envolvidas no combate a combate a incéndios em conformidade com a Norma Europeia EN 469 (incluindo capacetes,

incéndios botas protetoras e luvas) proporciona um nivel basico de protegéo no caso de incidentes
quimicos.

|SECQAO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

6.1. Precaugdes individuais, equipamento de prote¢do e procedimentos de emergéncia

Precaugdes individuais Nao deve ser tomada qualquer medida sem a formagéo adequada ou se a agao envolver
algum risco pessoal. Manter o pessoal desnecessario e desprotegido afastado do derrame.
Usar o vestuario de protecéo descrito na Secgéo 8 desta ficha de dados de seguranca.
Cumprir as precaugdes para a seguranga do manuseamento descritas nesta ficha de dados
de seguranca. Lavar cuidadosamente apds lidar com um derrame. Garantir que estéo
implementados procedimentos e formagao para a descontaminagéo e eliminagao de
emergéncia. Nao tocar ou caminhar sobre o material derramado.

6.2. Precaug6es a nivel ambiental

Precaugdes a nivel ambiental Derrames Grandes: Informar as autoridades competentes se ocorrer poluigdo ambiental
(esgotos, cursos de agua, solo ou ar).

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Métodos de limpeza Usar o vestuario de protecéo descrito na Secgéo 8 desta ficha de dados de seguranca.
Limpar imediatamente os derrames e eliminar os residuos com seguranga. Aproximar-se do
derrame pelo lado a montante da diregao do vento. Derrames Pequenos: Se o produto for
soluvel em agua, diluir o derrame com agua e limpa-lo. Em alternativa, ou se o produto nao
for soluvel em agua, absorver o derrame com um material inerte e seco e coloca-lo num
recipiente para eliminagao de residuos adequado. Derrames Grandes: Se a fuga nao puder
ser contida, evacuar a area. Lavar o material derramado para uma estagao de tratamento de
efluentes, ou proceder da seguinte forma. Conter e absorver o derrame com areia, terra ou
outro material incombustivel. Colocar os residuos em recipientes hermeticamente fechados e
rotulados. Limpar bem as areas e os objetos contaminados, respeitando os regulamentos de
natureza ambiental. O absorvente contaminado pode representar o mesmo perigo que o
material derramado. Lavar a area contaminada com muita agua. Lavar cuidadosamente apés
lidar com um derrame. Eliminar os residuos em locais de eliminagao de residuos autorizados,
de acordo com os requisitos das autoridades locais nesta matéria.

6.4. Remisséo para outras secgbes

Remissao para outras Para obter informagdes sobre protegao individual, ver Secgao 8. Ver a Secgado 11 para mais

secgdes informagdes sobre os perigos para a saude. Ver Secg¢éo 12 para mais informagdes sobre os
perigos para o ambiente. Para obter informagdes sobre eliminagéo de residuos, ver Secgao
13.

|SECQAO 7: Manuseamento e armazenagem
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7.1. Precaugbes para um manuseamento seguro

Precaugées de utilizagao

Recomendagées de ordem
geral sobre higiene no local
de trabalho

Ler e cumprir as recomendagdes do fabricante. Usar o vestuario de protecédo descrito na
Secgao 8 desta ficha de dados de seguranga. Manter afastado de alimentos e bebidas,
incluindo os dos animais. Manusear todas as embalagens e recipientes com cuidado para
minimizar derrames. Manter o recipiente hermeticamente fechado quando nao estiver a ser
utilizado. Evitar a formacao de névoas. Ndo manuseie o produto antes de ter lido e percebido
todas as precaugdes de seguranca. Nao manusear embalagens quebradas sem equipamento
de protecao.

Lavar imediatamente se a pele ficar contaminada. Retirar a roupa contaminada. Lavar a
roupa contaminada antes de a voltar a usar. Ndo comer, beber ou fumar durante a utilizagéo
deste produto. Lavar no fim de cada turno de trabalho e antes de comer, fumar ou ir aos
lavabos. Trocar diariamente o vestuario de trabalho antes de abandonar o local de trabalho.

7.2. Condigdes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Precaugbes de armazenagem Armazenar de acordo com os regulamentos locais. Conservar unicamente no recipiente de

Classe de armazenagem

origem. Conservar em recipiente bem fechado, em lugar fresco e bem ventilado. Manter os
recipientes na vertical. Proteger os recipientes de danos. Delimitar as instalagdes de
armazenagem para evitar a poluigdo do solo e da agua em caso de derrame. O pavimento da
zona de armazenagem deve ser impermeavel, ndo absorvente e ndo deve conter juntas.

Armazenagem adequada a produtos quimicos.

7.3. Utilizagdo(des) final(is) especifica(s)

Utilizagdes finais especificas

As utilizagdes identificadas para este produto sdo detalhadas na Secgéo 1.2.

|SECCAO 8: Controlo da exposigao/protegéo individual

8.1. Parametros de controlo

Valores-limite de exposigao profissional

Dipropylene Glycol Monomethyl Ether

Limite de exposigéo a longo prazo (TWA 8 horas): 50 ppm 308 mg/m?

Cutanea

Cutanea = possibilidade de absorc¢ao significativa através de pele.

8.2. Controlo da exposi¢édo

Equipamento de protegédo

Controlos técnicos adequados Proporcionar ventilagdo adequada. Pode ser necessaria a monitorizagao bioldgica, do

Protegéo ocular/facial

pessoal ou do ambiente do local de trabalho para determinar a eficacia da ventilagao ou de
outras medidas de controlo e/ou a necessidade de utilizar equipamento de protegéo
respiratoria. Utilizar confinamento dos processos, ventilagao local com exaustdo ou outros
controlos de engenharia como meios principais de minimizar a exposicao dos trabalhadores.
O equipamento de protecgao individual s6 deve ser utilizado se a exposigao do trabalhador
nao puder ser devidamente controlada por medidas de controlo técnico. Garantir que as
medidas de controlo sdo regularmente inspecionadas e mantidas. Garantir que os
operadores tém formagao para minimizar a exposigao.

Se a avaliagao do risco indicar a possibilidade de contacto com os olhos, deve utilizar-se
6culos que cumpram uma norma aprovada. O equipamento de protegdo individual para
protecao ocular e facial deve estar em conformidade com a Norma Europeia EN 166. Usar
6culos de seguranga quimica herméticos ou escudo facial. Caso exista perigo de inalagao,
pode em vez destes ser necessario um aparelho respiratério com pega facial completa.
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Se a avaliagdo do risco indicar a possibilidade de contacto com a pele, deve utilizar-se luvas
impermeaveis de seguranga quimica que cumpram uma norma aprovada. O tipo de luvas
mais adequado deve ser escolhido consultando o fornecedor/fabricante das luvas, que pode
dar informagbes acerca da duragéo do material das luvas. Para proteger as maos de
produtos quimicos, as luvas devem estar em conformidade com a Norma Europeia EN 374.
Considerando os dados especificados pelo fabricante das luvas, verificar durante a utilizagao
se as luvas retém as suas propriedades protetoras e trocar de luvas assim que se detetar
qualquer deterioragdo. Recomenda-se a troca frequente.

Se a avaliagao do risco indicar a possibilidade de contaminagao da pele, deve utilizar-se
calgado adequado e vestuario de protegdo adicional que cumpram uma norma aprovada.

Disponibilizar equipamento para lavagem dos olhos e chuveiro de segurancga. A roupa de
trabalho contaminada nao deve sair do local de trabalho. Lavar a roupa contaminada antes
de a voltar a usar. Limpar o equipamento e a area de trabalho todos os dias. Devem ser
implementados procedimentos de boa higiene pessoal. Lavar no fim de cada turno de
trabalho e antes de comer, fumar ou ir aos lavabos. Nao comer, beber ou fumar durante a
utilizagcdo. Devem realizar-se exames médicos de prevencgédo para atividades industriais.
Advertir o pessoal de limpeza para quaisquer propriedades perigosas do produto.

Se a avaliagao do risco indicar a possibilidade de inalagdo de contaminantes, deve utilizar-se
protecao respiratéria que cumpra uma norma aprovada. Garantir que todo o equipamento de
protegéo respiratéria se adequa a utilizacao pretendida e apresenta a marcagao "CE".
Verificar se o aparelho de protec¢ao respiratoria se ajusta hermeticamente e se o filtro é
trocado com regularidade. Os cartuchos de filtros de g4s e combinados devem estar em
conformidade com a Norma Europeia EN 14387. Os aparelhos de protegao respiratéria de
peca facial completa com cartuchos de filtros substituiveis devem estar em conformidade
com a Norma Europeia EN 136. Os aparelhos de protegao respiratéria de meia-mascara e
quartos de mascara com cartuchos de filtros substituiveis devem estar em conformidade com
a Norma Europeia EN 140.

Manter o recipiente hermeticamente fechado quando nao estiver a ser utilizado.

|SECQAO 9: Propriedades fisico-quimica

9.1. Informagdes sobre propriedades fisicas e quimicas de base

Aspeto

Cor

Odor

Limiar olfativo
pH

Ponto de fusédo

Ponto de ebuligdo inicial e
intervalo de ebuli¢géo

Ponto de inflamagao
Taxa de evaporagéo
Fator de evaporagao

Inflamabilidade (sélido, gas)

Liquido.

Incolor.

Desconhecido.

N&o disponivel.

pH (solugdo concentrada): 11.2
Nao disponivel.

N&o disponivel.

Nao disponivel.
Nao disponivel.
Nao disponivel.

Nao disponivel.
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Limites superior/inferior de
inflamabilidade ou de
explosividade

Outra inflamabilidade
Pressao de vapor
Densidade de vapor
Densidade relativa
Densidade aparente
Solubilidade(s)

Coeficiente de partigdo
Temperatura de autoigni¢do

Temperatura de
decomposicio

Viscosidade
Propriedades explosivas
Propriedades comburentes

9.2. Outras informagdes

Nao disponivel.

Nao disponivel.
Nao disponivel.
Nao disponivel.
1.002 @ 20°C

Nao disponivel.
Nao disponivel.
Nao disponivel.
Nao disponivel.

Nao disponivel.

N&o disponivel.

Revisao: 1.2
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N&o considerado explosivo.

Nao cumpre os critérios de classificagdo como comburente.

|SEC(;/'\O 10: Estabilidade e reatividade

10.1. Reatividade

Reatividade

10.2. Estabilidade quimica
Estabilidade

Nao existem peri

Estavel a temperatura ambiente normal e quando utilizado da forma recomendada. Estavel

gos de reatividade conhecidos associados a este produto.

nas condi¢cdes de armazenagem prescritas.

10.3. Possibilidade de reagdes perigosas

Possibilidade de reagbes
perigosas

10.4. Condigdes a evitar

N&o se conhecem reacgdes potencialmente perigosas.

Condigdes a evitar Nao se conhecem condigbes com probabilidade de resultar em situages perigosas.

10.5. Materiais incompativeis

Materiais a evitar Nenhum material ou grupo de materiais especifico tem probabilidade de reagir com o produto

e gerar situagdes perigosas.

10.6. Produtos de decomposigao perigosos

Produtos de decomposigao
perigosos

Nao se decompde quando utilizado e armazenado da forma recomendada. Os produtos de
decomposicao térmica ou de combustdo podem incluir as seguintes substancias: Gases ou
vapores nocivos.

|SECGAO 11: Informagéo toxicolégica

11.1. Informagdes sobre os efeitos toxicolégicos

Toxicidade aguda - via oral

Notas (DLso por via oral) Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo nao sao preenchidos.
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Toxicidade aguda - via cuténea

Notas (DLso por via cutanea) Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sao preenchidos.

Toxicidade aguda - via inalatéria

Notas (CLso por via inalatéria) Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sao preenchidos.

Corrosaolirritagédo cutanea

Dados obtidos em animais Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo nao sédo preenchidos.

LesOes oculares graves/irritagéo ocular

Lesdes oculares Provoca irritagéo ocular grave.
gravesl/irritagdo ocular

Sensibilizagéo respiratéria

Sensibilizagdo respiratéria Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo nao sédo preenchidos.

Sensibilizagdo cutdnea

Sensibilizagdo cutinea Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo nao sdo preenchidos.

Mutagenicidade em células germinativas

Genotoxicidade - in vitro Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo séo preenchidos.
Carcinogenicidade

Carcinogenicidade Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sédo preenchidos.
Carcinogenicidade CIIC Nenhum dos ingredientes consta da lista ou esta isento de listagem.

Toxicidade reprodutiva

Toxicidade reprodutiva - Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo séo preenchidos.
fertilidade

Toxicidade reprodutiva - Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos.
desenvolvimento

Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos - exposi¢éo unica

Toxicidade para 6rgdos-alvo  N&o classificado como substancia tdxica para érgéos-alvo especificos apds uma exposi¢cao
especificos (STOT) - Unica.
exposic¢ao Unica

Toxicidade para 6rgdos-alvo especificos - exposigao repetida

Toxicidade para 6rgdos-alvo  Nao classificado como substancia toxica para 6rgéos-alvo especificos apds exposi¢ao
especificos (STOT) - repetida.
exposi¢ado repetida

Perigo de aspiragdo

Perigo de aspiragéo Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo séo preenchidos.

Informacgbes gerais A gravidade dos sintomas descritos varia consoante a concentragao e a duragao da
exposigao.

Inalagéao A inalagao prolongada de concentragdes elevadas pode afetar o sistema respiratorio.

Ingestéo Sintomas gastrointestinais, incluindo indisposi¢ao gastrica. Os fumos do conteudo do

estdmago podem ser inalados, resultando nos mesmos sintomas que os da inalagéo.
Contacto com a pele O contacto prolongado pode causar secura da pele.

Contacto com os olhos Irritante para os olhos.
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Via de exposicdo Ingestéo Inalagdo Contacto com a pele e/ou os olhos

Orgaos-alvo Nao se conhecem o6rgéos-alvo especificos.

|SECQAO 12: Informagzo Ecolégica

Ecotoxicidade Nao é considerado perigoso para o ambiente. Contudo, derrames grandes ou frequentes
podem ter efeitos perigosos no ambiente.

12.1. Toxicidade

Toxicidade Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo nao sdo preenchidos.

12.2. Persisténcia e degradabilidade

Persisténcia e A degradabilidade do produto é desconhecida.
degradabilidade

12.3. Potencial de bioacumulagéo

Potencial de bioacumulagdo N&o estdo disponiveis dados de bioacumulagéo.
Coeficiente de partigdo Nao disponivel.

12.4. Mobilidade no solo

Mobilidade Nao existem dados.

12.5. Resultados da avaliagdo PBT e mPmB

12.6. Outros efeitos adversos

Outros efeitos adversos Nenhum conhecido.

|SECCAO 13: Consideragdes relativas a eliminagao

13.1. Métodos de tratamento de residuos

Informagdes gerais A geracao de residuos deve ser minimizada ou evitada sempre que possivel. Reutilizar ou
reciclar os produtos sempre que possivel. Nao se desfazer deste produto e do seu recipiente
sem tomar as precau¢des de seguranca devidas. A eliminagdo deste produto, das solugdes
de processamento, dos residuos e dos subprodutos deve sempre cumprir os requisitos de
protecéo ambiental e a legislagao relativa a eliminagao de residuos, bem como todos os
requisitos das autoridades locais. Ao manusear residuos, deve ter-se em consideragao as
precaucbes de seguranga aplicaveis ao manuseamento do produto. Ha que ter cautela no
manuseamento de recipientes vazios que nao tenham sido cuidadosamente limpos ou
lavados. Os recipientes vazios ou os revestimentos internos podem reter alguns residuos do
produto, sendo assim potencialmente perigosos.

Métodos de eliminagao Eliminar os produtos excedentes e os que ndo podem ser reciclados através de uma entidade
de tratamento de residuos autorizada. Os residuos, produtos residuais, recipientes vazios,
vestuario de trabalho eliminado e materiais de limpeza contaminados devem ser recolhidos
em recipientes proprios rotulados com o respetivo conteudo. A embalagem dos residuos
deve ser recolhida para reutilizagéo ou reciclagem. A incineragdo ou o aterro sanitario sé
devem ser considerados se a reciclagem nao for exequivel.

|SECQAO 14: Informagdes relativas ao transporte

Gerais O produto nao é abrangido pelos regulamentos internacionais relativos ao transporte de
mercadorias perigosas (IMDG, IATA, ADR/RID).

14.1. Numero ONU

Nao aplicavel.
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14.2. Designacéo oficial de transporte da ONU

Nao aplicavel.

14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte

N&ao é necessario qualquer sinal de aviso para o transporte.

Etiquetas de transporte
Nao é necessario qualquer sinal de aviso para o transporte.

14.4. Grupo de embalagem

Nao aplicavel.

14.5. Perigos para o ambiente

Substéancia perigosa para o ambiente/poluente marinho
Nao.

14.6. Precaugdes especiais para o utilizador

N&o aplicavel.

14.7. Transporte a granel em conformidade com o anexo Il da Convengédo MARPOL e o Cédigo IBC

Transporte a granel em Nao aplicavel.
conformidade com o anexo Il

da Convencgéo Marpol 73/78 e

o Cédigo IBC

|SECQAO 15: Informacgé&o sobre regulamentag¢éo

15.1. Regulamentagaol/legislagédo especifica para a substancia ou mistura em matéria de salide, seguranga e ambiente

Legislagéo da UE Regulamento (CE) n.° 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho de 18 de dezembro
de 2006 relativo ao registo, avaliagdo, autorizac¢éo e restrigdo dos produtos quimicos (na
ultima redagao que |he foi dada).

Regulamento (UE) n.° 453/2010 da Comisséo de 20 de maio de 2010.

Regulamento (CE) n.° 1272/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de dezembro
de 2008 relativo a classificagao, rotulagem e embalagem de substancias e misturas (na
ultima redagao que |he foi dada).

Diretiva 1999/45/CE relativa as preparagdes perigosas.

Diretiva 67/548/CEE relativa as substancias perigosas.

15.2. Avaliagdo da seguranga quimica

Nao foi efetuada qualquer avaliagdo da seguranga quimica.

|SEC(;/'\O 16: Outras informagdes

Recomendacgdes acerca da Ler e cumprir as recomendacgdes do fabricante. Este material s6 deve ser utilizado por

formagao pessoal com a devida formacéo.
Publicado por Bethany Turner

Data de revisao 08/10/2019

Revisédo 1.2

Ndmero da FDS 548

Estas informagdes relacionam-se apenas com o material especifico designado e ndo podem ser validas para este material
utilizado em combinagdo com quaisquer outros materiais ou em qualquer processo. Tanto quanto € do conhecimento e
convicgao da empresa, estas informagdes sdo exatas e fiaveis a data indicada. Contudo, ndo asseguramos, garantimos ou
declaramos a sua exatidao, fiabilidade ou integralidade. E da responsabilidade do utilizador final assegurar-se de que esta
informacao é adequada a sua utilizagdo em particular.
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