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Código RS 444-4088 

 
 
 
 

Material: Acero inoxidable forjado por estampación (#sus-420j2) para alicates de sujeción. 
 

Acabado: Acabado mate para los alicates. 
 

Dureza: Tratamiento térmico para alcanzar una dureza de 38-45 HRC. 
 

Contenido: 
Alicates de sujeción de 6 pulg. con 3 posiciones, bloqueo de trinquete, mordazas rectas y construcción con 
unión encajada (sujeta firmemente cable de cobre de hasta 0,10 mm). 

 
Longitud total: 155,0 
mm Longitud de la 
mordaza: 33,0 mm 
Longitud dentada: 30,0 
mm Anchura de la 
punta: 2,5 mm Grosor 
de la punta: 2,30 mm 
Giro de mango: 70,0 mm 

 
 

 
 Los productos con aprobación profesional RS ofrecen piezas de calidad profesional en todas las categorías de 
productos. Nuestra gama ha sido verificada por ingenieros como una gama que proporciona una calidad comparable a 
la de las principales marcas sin necesidad de pagar un alto precio. 
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