KNIPEX Quality — Made in Germany

Informazione prodotto

98 54

Coltello per elettricisti
IEC 60900 DIN EN 60900

A 1000V

Art. No.
EAN
Manici
peso
Dimensioni
Norma

Technische Attribute
Lunghezza impugnatura
collaudato VDE

eCl@ss 5.1.4
ETIM 5.0
ETIM 6.0
proficl@ss 6.0
UNSPSC 13.1

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori

e Impugnatura di forma ergonomica con pratica protezione
antislitamento

e Maggiore sicurezza grazie ai morbidi componenti antiscivolo

e Buona trasmissione di forza grazie alla particolare forma
dell'impugnatura

e Lama fissa, diritta

e Con cappuccio di protezione trasparente

e Buona trasmissione di forza grazie alla particolare forma
dell'impugnatura

e Dorso della lama rivestito in resina per evitare cortocircuiti

e Lama: acciaio speciale per utensili, temperato ad olio

98 54

4003773026563

impugnatura isolante, in materiale bicomponente, collaudato VDE
68 g

190 x 42 x 26 mm

DIN EN 60900 IEC 60900

50 mm
Si

21040602
EC000155
EC000155
EAB554c020
23241609
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