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RS Pro Schrumpfschlauch, 
schwarz 6,4 mm 

Hülsendurchmesser x 15 m 
Länge, Verhältnis 2:1                            

RS Best.-Nr. 389-662             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in 
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von 
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die 
führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen. 

 

• Wärmeschrumpfrate 
von 2:1 

 

• Flexibler 
Polyolefinschlauch 

 

• Schrumpft bei 
niedriger 
Temperatur 

 

• Ideal für 
empfindliche oder 
temperaturempfindli
che Geräte 

 

• Leicht zu lagern, 
zugänglich zu 
machen und zu 
dosieren 

 

• Lieferung auf 
kleinen Rollen 
innerhalb der Box 

MERKMALE 
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Dieser flexible Schrumpfschlauch mit niedriger Schrumpftemperatur von RS PRO ist ideal für den 
Einsatz mit empfindlichen oder temperaturempfindlichen Geräten. Er ist ideal für allgemeine 
Anwendungen wie Drahtisolierung und -schutz, Verstärkung von Abschlüssen und Verbindungen, 
Kabelbündelung und Farbkennzeichnung.  

 

 

 

Ärmeltyp Wärmeschrumpfung 
Farbe Schwarz 
Selbstklebende Auskleidung Nein  
Schrumpfrate 2:1  
Material Polyolefin  
Flammhemmend Nein  
Halogenfrei Nein" 

Anwendung 

Elektrische Isolierung und Schutz von Widerständen 
und Kondensatoren, Umgebungsschutz gegen 
Feuchtigkeit, Staub und Chemikalien, mechanischer 
Schutz von Drähten und Kleinteilen vor Abrieb, 
mechanische Zugentlastung von Kabel- und 
Steckverbinderverbindungen zur Vermeidung von 
Schäden durch Biegen oder Biegen, Bündelung und 
Organisation von Kabelbaumdrähten, Kabel, Und 
Schläuche, farbcodierte Kennzeichnung von Kabeln, 
Drähten und Komponenten 

      

 

 

Volumenwiderstand  Min. 1 x1014 Ohm.cm  
Spannungswiderstand AC2,5KV x 60 Sek., keine Durchschlagsspannung 

 

 

 

Produktbeschreibung 
  

Allgemeine 
 

Elektrische 
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Hülsendurchmesser 6.4mm 
Geschrumpfter Durchmesser 3.2mm 
Hülsenlänge   15m   
Zugfestigkeit 10,4 MPa (min.)  
Dehnung 200 % (min.)  
Flexibilität  Flexibel  
Längsänderung -15%   

 

Chemische Eigenschaften             
Entflammbarkeit  Brennbar 
Wasserabsorption 24 °C x 24 Stunden, max. 0,30 %   

 

 

 

Betriebstemperatur  -55 °C bis 105 °C.    
Schrumpftemperatur 90 °C  

  

 

 

Normen erfüllt  ELV, RoHS-konform, SFP (R4- 0580) 
    

  

Mechanische 
 

Zulassungen 

Betriebsumgebungsspezifikationen 
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