
36006/2 Te

Unità di comando e di segnalazione Ø 22
Serie XB4-B
Elementi componibili sciolti: corpi
Harmony® style 4

Riferimenti
Da associare alle teste: : vedere pagina 36006/3

Corpi completi (base + elemento luminoso con LED integrato)

Sorgente Tensione Colore Riferimento Peso
luminosa d'alimentazione della sorgente

luminosa
V kg

Collegamento mediante vite-serrafilo

LED z 24 Bianco ZB4-BVB1 0,054
integrato

Verde ZB4-BVB3 0,054

Rosso ZB4-BVB4 0,054

Giallo ZB4-BVB5 0,054

Blu ZB4-BVB6 0,054

c 110...120 Bianco ZB4-BVG1 0,054

Verde ZB4-BVG3 0,054

Rosso ZB4-BVG4 0,054

Giallo ZB4-BVG5 0,054

Blu ZB4-BVG6 0,054

c 230…240 Bianco ZB4-BVM1 0,054

Verde ZB4-BVM3 0,054

Rosso ZB4-BVM4 0,054

Giallo ZB4-BVM5 0,054

Blu ZB4-BVM6 0,054

Collegamento mediante connettore (1)

LED z 24 Bianco ZB4-BVB14 0,053
integrato

Verde ZB4-BVB34 0,053

Rosso ZB4-BVB44 0,053

Giallo ZB4-BVB54 0,053

Blu ZB4-BVB64 0,053

c 110...120 Bianco ZB4-BVG14 0,053

Verde ZB4-BVG34 0,053

Rosso ZB4-BVG44 0,053

Giallo ZB4-BVG54 0,053

Blu ZB4-BVG64 0,053

c 230…240 Bianco ZB4-BVM14 0,053

Verde ZB4-BVM34 0,053

Rosso ZB4-BVM44 0,053

Giallo ZB4-BVM54 0,053

Blu ZB4-BVM64 0,053

(1) Cavi di collegamento e connettore per blocchi luminosi con collegamento mediante connettore: vedere pagina 36008/4.

Generalità:
pagine da 36022/2 a 36024/5
Caratteristiche:
pagine da 36001/2 a 36001/5
Dimensioni d'ingombro:
pagine da 36020/2 a 36020/9

ZB4-BVi ii ii ii ii i

ZB4-BVi ii ii ii ii i4



36006/3Te

Unità di comando e di segnalazione Ø 22
Serie XB4-B
Elementi componibili sciolti: corpi + teste
Harmony® style 4

Riferimenti

Corpi completi (base + elemento luminoso per lampadina BA 9s ad incandescenza, neon o LED)

Descrizione Sorgente Tensione Colore Riferimento Peso
luminosa d'alimentazione della sorgente

luminosa
V kg

Collegamento mediante vite-serrafilo

Alimentazione Lampadina BA 9s, ≤ 250 – ZB4-BV6 0,052
diretta 2,4 W max

non fornita (1)
Con trasformatore Lampadina BA 9s, c 110…120 – ZB4-BV3 0,130
1,2 VA ad incandescenza 50/60 Hz
secondario 6 V fornita

c 230...240 – ZB4-BV4 0,130
50/60 Hz

c 400 - 50 Hz – ZB4-BV5 0,131

c 440…480 - 60 Hz – ZB4-BV8 0,128

c 550…600 - 60 Hz – ZB4-BV9 0,131

Lampadina BA 9s c 110…120 Bianco ZB4-BV3D1 0,134
con LED 50/60 Hz
fornita Verde ZB4-BV3D3 0,134

Rosso ZB4-BV3D4 0,134

Giallo ZB4-BV3D5 0,134

Blu ZB4-BV3D6 0,134

c 400 - 50 Hz Bianco ZB4-BV5D1 0,134

Verde ZB4-BV5D3 0,134

Rosso ZB4-BV5D4 0,134

Giallo ZB4-BV5D5 0,134

Blu ZB4-BV5D6 0,134

Teste

Forma Utilizzo con corpo Colore della Riferimento Peso
della testa comprendente un elemento luminoso gemma kg

Solo con LED integrato Bianco ZB4-BV013 0,026

Verde ZB4-BV033 0,026

Rosso ZB4-BV043 0,026

Giallo ZB4-BV053 0,026

Blu ZB4-BV063 0,026

5 colori (2) ZB4-BV003 0,069
5 colori (3) ZB4-BV003S 0,070

Solo con lampadina BA 9s Bianco ZB4-BV01 0,027
(solo ad incandescenza,
neon o LED) Verde ZB4-BV03 0,027

Rosso ZB4-BV04 0,027

Giallo ZB4-BV05 0,027

Blu ZB4-BV06 0,027

Incolore ZB4-BV07 0,027
(1) Lampadine da ordinare a parte.
(2) Testa fornita con 5 gemme di colore diverso (bianco, verde, rosso, giallo, blu) per inserimento di un'etichetta.
Per ordinare l'etichetta desiderata vedere pagina 36008/12.
(3) Testa fornita con 5 gemme rigate di colore diverso (bianco, verde, rosso, giallo, blu) per utilizzo in ambienti con forte
illuminazione (o per uso in esterni con sole, ad esempio).

Generalità:
pagine da 36022/2 a 36024/5
Caratteristiche:
pagine da 36001/2 a 36001/5
Dimensioni d'ingombro:
pagine da 36020/2 a 36020/9
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