SIEMENS

Datenblatt

3RS1000-1CK10

Abbidung dhnlich

Produkt-Markenname
Produkt-Bezeichnung
Ausfiihrung des Produkts

Temperaturiiberwachungsrelais PT100, Uberschreitung 1
Schwellwert, Breite 22,5 mm 0 °C bis 100 °C AC 110-120/220-240 V
1S + 1 O, Ruhestromprinzip Schraubanschluss

SIRIUS
Temperaturiiberwachungsrelais

Uberschreitung, 1 Schwellwert

Produkttyp-Bezeichnung 3RS10
Referenzkennzeichen gemaR DIN 40719 erweitert K
geman IEC 204-2 gemalR IEC 750
Referenzkennzeichen geman IEC 81346-2:2009 K
Referenzkennzeichen gemaR DIN EN 61346-2 K
messbare Temperatur

® Anfangswert 0°C

® Endwert 100 °C
Produktfunktion

® Fehlerspeicherung Nein

® Reset extern Nein

Ausfiihrung des Sensors anschlieBbar

PT100 (Widerstandsfiihler)
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Spannungsart AC
Steuerspeisespannung 1 bei AC

® bei 50 Hz Bemessungswert 110V

® bei 60 Hz Bemessungswert 110V
Steuerspeisespannung 2 bei AC

® bei 50 Hz Bemessungswert 230V

® bei 60 Hz Bemessungswert 230V
Versorgungsspannungsfrequenz

o fir Hilfs- und Steuerstromkreis 50 ... 60 Hz
Anzahl der Messkreise 1

Hilfsstromkreis

Anzahl der Offner fiir Hilfskontakte
Anzahl der SchlieRer fir Hilfskontakte 1
Anzahl der Wechsler

o fiir Hilfskontakte 0

Anschlisse/Klemmen
Ausfiihrung des elektrischen Anschlusses

o fiir Hilfs- und Steuerstromkreis Schraubanschluss
Ausfiihrung des elektrischen Anschlusses Ja
Stecksockel

Einbau/ Befestigung/ Abmessungen

Befestigungsart Schraub- und Schnappbefestigung auf Hutschiene 35 mm
Hoéhe 83 mm

Breite 22,5 mm

Tiefe 91 mm

Approbationen/Zertifikate

allgemeine Produktzulassung Konformitatserklarung Priifbescheini-
gungen
Sonstige Typprufbescheini-
E H [ c € gung/Werkszeugnis
CcCccC uL EG-Konf.
Sonstige
Bestatigungen

Weitere Informationen
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https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RS1000-1CK10/Certificate?ct=439&ci=458&cao=548
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RS1000-1CK10/Certificate?ct=439&ci=497&cao=586
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RS1000-1CK10/Certificate?ct=439&ci=3020&cao=3021
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RS1000-1CK10/Certificate?ct=444&ci=526&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RS1000-1CK10/Certificate?ct=444&ci=502&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RS1000-1CK10/Certificate?ct=445&ci=496&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RS1000-1CK10/Certificate?ct=445&ci=496&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RS1000-1CK10/Certificate?ct=447&ci=454&cao=553

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschiren,...)
http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs

Industry Mall (Online-Bestellsystem)
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3RS1000-1CK10

CAx-Online-Generator
http://support.automation.siemens.com/WWW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RS1000-1CK10

Service&Support (Handblicher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RS1000-1CK10

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-MaRzeichnungen, 3D-Modelle, Gerateschaltpldne, EPLAN Makros, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RS1000-1CK10&lang=de
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http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3RS1000-1CK10
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RS1000-1CK10
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RS1000-1CK10
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RS1000-1CK10&lang=de
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_NSA0_XX_90209
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