FOGLIO TECNICO

SENSORE SMART
CSS 014 |ocaav

> Interfaccia Analogica
> Dimensioni compatte

> Facile fissaggio
> Elevata precisione

> Connessione rapida (connettore M12)
> Ampio range di temperatura ed umidita
> Varie aree di applicazione

(IEC 61010-1/DIN EN 61010-1)

www.stego.it

Il sensore intelligente e compatto CSS 014 monitora elettronicamente temperatura ed umidita e converte i dati
misurati in un segnale analogico standard da 4 a 20 mA. | valori ottenuti possono essere utilizzati o processati
successivamente da un'unita di controllo, come ad esempio un PLC. Il Sensore Smart é adatto all’ utilizzo in un’
ampia variera di applicazioni e puo essere usato anche in condizioni ambientali critiche, come le installazioni per

la produzione di energia eolica.
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DATI TECNICI

Intervallo di misura della Temperatura

Intervallo di misura dell’ Umidita
Tempo di reazione Max.
Resistenza di carico (esterna)
Consumo Max.

Connessione

Protezione elettrica

Fissaggio

Alloggiamento

Dimensioni

Peso

Posizione di montaggio

Temp. ambiente di funzionamento

Temp. ambiente di magazzinaggio

Umidita ambientale di funzionamento/magazzinaggio

Tipo di protezione/classe di protezione

Omologazioni

Nota
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Assegnazione dei Pin del connettore circolare M12 4-pin

Cod. art. Tensione nominale Campo di misura della Temperatura Campo di misura
dell'umidita

.. +60 °C (-40 ... +140 °F)

01400.2-00 Analogica 4 - 20 mA

DC 24V (DC12-30V)

CE MNhis & Rops™

-40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F), tolleranza +1K
0...100 % RH, tolleranza +4 % RH'

3 min.

<5000

1,8 W (0,4 W nominali )

Connettore circolare M12, IEC 61076-2-101, 4-pin,
codifica A, schermato

Protezione da sovratensione, cortocircuito, inversione di polarita
Clip per guida DIN 35 mm, EN 60715 e a vite (M5)

Plastica UL94 V-0, grigio luminoso

140 x 40 x 38 mm

Circa50 ¢

verticale (connessione sul lato superiore)

-40 ... +70 °C (-40 ... +158 °F)

-40 ... +85°C (-40 ... +185 °F)

Max. 90 % RH (senza condensa)

1P20 / 11l (SELV)

VDE e UL File No. E500143
(secondo IEC 61010-1/DIN EN 61010-1)

Differenti interfacce ed altri range di misura su richiesta

'Tolleranza valida tra 20 e 80 % RH (& disponibile il diagramma della tolleranza per valori al di fuori del range indicato)
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Esempio di collegamento

.. 100 % RH

18.06.2018 | Le caratteristiche tecniche possono essere cambiate senza preavviso. L'idoneita del prodotto all'uso con gli eventuali rischi conseguenti, deve essere valutata dall'acquirente/utilizzatore in base all'applicazione.



