
Manuale di istruzioni

Serie PPPPPrimorimorimorimorimo
Strumenti tascabili per

misure di conducibilità e
solidi totali disciolti (TDS)

GARANZIAGARANZIAGARANZIAGARANZIAGARANZIA

Gli strumenti Hanna Instruments serie Primo  sono garantiti per
sei mesi contro difetti di produzione o dei materiali, se vengono
utilizzati per il loro scopo e secondo le istruzioni. Se durante il
periodo di garanzia venisse richiesta la riparazione o la sostituzione
dello strumento ed il danno non dovesse essere imputabile a negli-
genza o ad un uso errato da parte dell'operatore, Vi raccomandiamo
di rendere lo strumento PORTO FRANCO al Vostro rivenditore o presso
gli uffici Hanna Instruments al seguente indirizzo:

Hanna Instruments S.p.A., Via E. Fermi 10 35030
 Sarmeola di Rubano; Tel.: 049/8738811/9 Fax: 049/8738865

La riparazione sarà effettuata gratuitamente. I prodotti fuori garanzia
saranno spediti al cliente unitamente ad un suo successivo ordine o
separatamente, a richiesta, e a carico del cliente stesso. Prima della
restituzione dei prodotti difettosi è necessario richiedere ed ottenere
l'autorizzazione da parte dell'ufficio commerciale. Rese non autoriz-
zate verranno respinte e rispedite al mittente, con l'addebito delle
relative spese di trasporto.

Hanna Instruments si riserva il diritto di modificare il progetto,
la costruzione e l'aspetto dei suoi prodotti senza alcun preavviso.

Questi strumenti sono in conformità con le direttive CE

Rimuovere lo strumento dall'imballo ed esaminarlo attenta-
mente assicurandosi che non vi siano stati danni durante il
trasporto. Se si riscontrano dei danni allo strumento comuni-
carlo al rivenditore.
Ogni strumento della serie  Primo  viene fornito con:

� 2 batterie da 1.4V

Nota: conservare l'imballo fino a quando ci si è assicurati del
buon funzionamento dello strumento. Tutti i prodotti
difettosi devono essere rispediti nell'imballo originale
completo di tutti gli accessori.

Gentile Cliente,
grazie per aver scelto un prodotto Hanna Instruments. Legga
attentamente questo manuale prima di utilizzare la strumen-
tazione, per avere tutte le istruzioni necessarie per il suo
corretto uso.
Per qualsiasi necessità di assistenza tecnica, può rivolgersi
all'indirizzo e-mail assistenza@hanna.it o al numero
verde 800-276868. Questi strumenti sono conformi alle di-
rettive  EN 50081-1, EN 50082-1.
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DESCRIZIONE SERIE DESCRIZIONE SERIE DESCRIZIONE SERIE DESCRIZIONE SERIE DESCRIZIONE SERIE PPPPPrimorimorimorimorimo

Specifiche di PPPPPrimo 1rimo 1rimo 1rimo 1rimo 1, PPPPPrimo 3rimo 3rimo 3rimo 3rimo 3 e PPPPPrimo 4rimo 4rimo 4rimo 4rimo 4
Scala

Primo 1 1999 mg/l (ppm)
Primo 3 1999 mg/l (ppm); 0.0 a 60°C
Primo 4 10.0 mS/cm

Risoluzione
Primo 1 1 mg/l (ppm)
Primo 3 1 mg/l (ppm); 0.1°C
Primo 4 0.01 mS/cm

Precisione (a 25°C)
Primo 1 ±2 % F.S.
Primo 3 ±2 % F.S.; ±0.5°C
Primo 4 ±2 % F.S.

Soluzione di calibrazione
Primo 1 HI 70032P
Primo 3 HI 70032P
Primo 4 HI 70039P

Calibrazione
Primo 1 Automatica, a 1382 mg/l (ppm)
Primo 3 Automatica, a 1382 mg/l (ppm)
Primo 4 Automatica, a 5000 mS/cm

Compensazione di temperatura

Automatica, da 0 a 50°C con ß del 2% per °C

Sonda EC/TDS

Fissa, con 1 metro di cavo

Condizioni d�uso

0 50°C; U.R. max 95%

Alimentazione
2 batterie da 1.4V (incluse)

Dimensioni/Peso
66 x 50 x 25 mm/80 g

SPECIFICHE SPECIFICHE SPECIFICHE SPECIFICHE SPECIFICHE SERIE SERIE SERIE SERIE SERIE PPPPPrimorimorimorimorimo
Specifiche di PPPPPrimorimorimorimorimo, PPPPPrimo 2rimo 2rimo 2rimo 2rimo 2 e PPPPPrimo 5rimo 5rimo 5rimo 5rimo 5
Scala

Primo 1999 mg/l (ppm)
Primo 2 1999 mg/l (ppm); 0.0 a 60°C
Primo 5 1999 µS/cm

Risoluzione
Primo 1 mg/l (ppm)
Primo 2 1 mg/l (ppm); 0.1°C
Primo 5 1 µS/cm

Precisione (a 25°C)
Primo ±2 % F.S.
Primo 2 ±2 % F.S.; ±0.5°C
Primo 5 ±2 % F.S.

Soluzione di calibrazione
Primo HI 70032P
Primo 2 HI 70032P
Primo 5 HI 70031P

Calibrazione
Primo Automatica, a 1382 mg/l (ppm)
Primo 2 Automatica, a 1382 mg/l (ppm)
Primo 5 Automatica, a 1413 µS/cm

Compensazione di temperatura

Automatica, da 0 a 50°C con ß del 2% per °C

Sonda EC/TDS

Fissa e diretta

Condizioni d�uso

0 50°C; U.R. max 95%

Alimentazione
2 batterie da 1.4V (incluse)

Dimensioni/Peso
180 x 50 x 25 mm/80 g



ACCESSORIACCESSORIACCESSORIACCESSORIACCESSORICALIBRAZIONECALIBRAZIONECALIBRAZIONECALIBRAZIONECALIBRAZIONE SOSTITUZIONE BATTERIESOSTITUZIONE BATTERIESOSTITUZIONE BATTERIESOSTITUZIONE BATTERIESOSTITUZIONE BATTERIE

Quando il display visualizza il simbolo �Eb�, significa che le
batterie stanno per esaurirsi.
Procedere con la sostituzione
delle batterie: rimuovere il co-
perchio del vano batterie e
sostituire le due batterie da 1.4V
con quelle nuove, facendo at-
tenzione alla polarità.
Nota: Dopo che si è provveduto alla sostituzione delle batte-

rie, spegnere e riaccendere lo strumento. Una volta
riacceso attendere 30 secondi perchè lo strumento com-
pleti l�autodiagnosi e quindi provvedere alla
ricalibrazione.

CALIBRAZIONE EC/TDS
� Accendere lo strumento premendo il

pulsante ON/OFF, situato sulla parte
superiore dello strumento.

� Per entrare nella modalità di calibrazione ripremere e
mantenere premuto il pulsante ON/OFF per 3 secondi.

� Il display visualizzerà il valore di
calibrazione lampeggiante. In un
beaker versare della soluzione di
calibrazione ed immergervi l�estre-
mità della sonda per almeno 4 cm.
Nella seguente tabella sono indicati i valori di calibrazio-
ne visualizzati per ogni strumento e la relativa soluzione
tampone da utilizzare:

Modello Valore di cal. Sol. di cal.

Primo, Primo 1, 1382 ppm HI 70032P
Primo 2 e Primo 3

Primo 4 1413 µS/cm HI 70031P

Primo 5 5.00 mS/cm HI 70039P

Nota: Le soluzioni di calibrazione HI 70032P, HI 70031P
ed HI 70039P sono fornite in bustine monouso da
20 ml ciascuna. Questo formato è pratico e permette
di immergere direttamente la sonda all�interno della
bustina senza utilizzare un beaker.

� Agitare delicatamente e poi attendere 20 secondi: in
questo intervallo di attesa lo strumento eseguirà la cali-
brazione automatica al valore misurato.

� Quando il valore di calibrazione smetterà di lampeggiare
significa che lo strumento ha terminato la calibrazione ed
è pronto ad operare.

Questo simbolo indica un errore durante
la calibrazione, dovuto all�utilizzo di una
soluzione scaduta o contaminata, oppu-
re al danneggiamento della sonda. In
questi casi è necessario ripetere la cali-
brazione con una soluzione di
calibrazione nuova.
Se il display visualizzerà nuovamente
questo simbolo, contattare l�assistenza
tecnica Hanna Instruments.

Questa indicazione segnala che la lettura
è fuori scala

Il simbolo �Eb� indica che le batterie si
stanno esaurendo ed è necessario prov-
vedere alla loro sostituzione.

MESSAGGI VISUALIZZATIMESSAGGI VISUALIZZATIMESSAGGI VISUALIZZATIMESSAGGI VISUALIZZATIMESSAGGI VISUALIZZATI
SUL DISPLAYSUL DISPLAYSUL DISPLAYSUL DISPLAYSUL DISPLAY

MISURE EC E TDS
� Accendere lo strumento premendo il

pulsante ON/OFF, situato sulla parte
superiore dello strumento.

� Immergere l�estremità della sonda nella soluzione da
analizzare per almeno 4 cm.

� Agitare delicatamente ed attendere finchè la lettura si sia
completamente stabilizzata. La serie  Primo  è dotata di
un sensore di temperatura incorporato che permette di
compensare automaticamente tutte le letture quando si
verifica una variazione della temperatura.

� Per Primo, Primo 1, Primo 2 e Primo 3 la
lettura del valore misurato sarà espressa in mg/l o ppm
(parti per milione) mentre per Primo 4 in mS/cm ed
per  Primo 5  in µS/cm.

� Al termine delle operazioni di misura
spegnere lo strumento premendo il pul-
sante ON/OFF.

Nota: Per massimizzare la durata delle batterie dopo 20 mi-
nuti di inattività gli strumenti si spengono
automaticamente.

VISUALIZZAZIONE DEL VALORE DI TEMPERATURA
Solo per PPPPPrimo 2rimo 2rimo 2rimo 2rimo 2  e  P P P P Primo 3rimo 3rimo 3rimo 3rimo 3
� Durante la misura TDS pre-

mendo il pulsante °C il display
visualizzerà il valore della tem-
peratura con l�indicazione �°C�
lampeggiante .

� Per tornare a visualizzare la lettura TDS premere nuova-
mente il pulsante °C.

MISUREMISUREMISUREMISUREMISURE

HI 70031P Soluzione di calibrazione a 1413 µS/cm (EC),
in bustine da 20 ml (25 pz.)

HI 70032P Soluzione di calibrazione a 1382 ppm (TDS), in
bustine da 20 ml (25 pz.)

HI 70039P Soluzione di calibrazione a 5000 mS/cm (EC),
in bustine da 20 ml (25 pz.)

HI 7031L Sol. di calib. a 1413 µS/cm (EC), 460 ml
HI 7032L Sol. di calib. a 1382 ppm (TDS), 460 ml
HI 7039L Sol. di calib. a 5.00 mS/cm (EC), 460 ml

DICHIARAZIONE DIDICHIARAZIONE DIDICHIARAZIONE DIDICHIARAZIONE DIDICHIARAZIONE DI
CONFORMITÀ CECONFORMITÀ CECONFORMITÀ CECONFORMITÀ CECONFORMITÀ CE

ISTPRIMOI         09/2000

Raccomandazioni per gli utenti
Prima di usare questi prodotti assicurarsi che siano compatibili con
l'ambiente circostante. L'uso di questi strumenti può causare interfe-
renze ad apparecchi radio e TV, in questo caso prevedere delle
adeguate cautele.
Ogni variazione apportata dall'utente allo strumento può alterarne le
caratteristiche EMC. Al fine di evitare degli shock elettrici è consi-
gliabile non usare questi strumenti su superfici con voltaggi superiori
a 24VAC o 60VDC. Per evitare danni od ustioni, non effettuare
misure all'interno di forni a microonde.


