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DC 51/70/10 0252 0213 010    5,1     7   11     1     3    100
DC 51/70/15 0252 0215 010    5,1     7   11     1,5     3    100
DC 51/70/20 0252 0216 010    5,1     7   11     2     3    100
DC 51/70/30 0252 0217 010    5,1     7   11     3     3    100

DC 70/250/60 0252 0220 010    7   25   29     6     2    100

DC 80/120/10 0252 0225 010    8   12   22     1     2,5    100
DC 80/120/15 0252 0226 010    8   12   22     1,5     2,5    100
DC 80/120/20 0252 0227 010    8   12   22     2     2,5    100
DC 80/120/30 0252 0228 010    8   12   22     3     2,5    100
DC 80/120/40 0252 0229 010    8   12   22     4     2,5    100
DC 80/120/50 0252 0230 010    8   12   22     5     2,5    100

DC 90/110/10 0252 0201 010    9   11   16     1     3,3    100
DC 90/110/15 0252 0202 010    9   11   16     1,5     3,3    100
DC 90/110/20 0252 0203 010    9   11   16     2     3,3    100
DC 90/110/30 0252 0204 010    9   11   16     3     3,3    100
DC 90/110/40 0252 0212 010    9   11   16     4     3,3    100

DC 100/140/10 0252 0235 010  10   14   24     1     2,5    100
DC 100/140/15 0252 0236 010  10   14   24     1,5     2,5    100
DC 100/140/20 0252 0237 010  10   14   24     2     2,5    100
DC 100/140/30 0252 0238 010  10   14   24     3     2,5    100
DC 100/140/40 0252 0239 010  10   14   24     4     2,5    100
DC 100/140/50 0252 0240 010  10   14   24     5     2,5    100

DC 190/250/65 0252 0206 010  19   25   32     6,5     3      50
DC 190/250/135 0252 0207 010  19   25   32   13,5     3      50

DC 350/400/50 0252 0221 010   35   40   50     5     2,75      50

DC 940/1010/30 0252 0211 010  94 101 109     3     5,5      25

DC 50/70/10 0252 0214 010  5 7 11 1 2 3,5 100

DE 65/100/10 0252 0299 010    6,5   10 16/14    1     3     5    100
DE 65/100/15 0252 0308 010    6,5   10 16/14    1,5     3     5    100
DE 65/100/20 0252 0304 010    6,5   10 16/14    2     3     5    100
DE 65/100/30 0252 0300 010    6,5   10 16/14    3     3     5    100

DH 60/90/80 0252 0340 010     6    9  14     8     3    100
DH 80/115/50 0252 0321 010     8  11,5  16     5     4    100
DH 80/115/80 0252 0322 010     8  11,5  16     8     4    100
DH 80/115/160 0252 0323 010     8  11,5  16  16     4    100

DH 120/200/200 0252 0326 010   12  20  27,5   20     5      50
DH 130/200/150 0252 0328 010   13  20  28   15     5    100
DH 140/200/200 0252 0327 010   14  20   28   20     5      50

DH 240/300/350 0252 0324 010   24  30  38   35     5      25
DH 250/310/330 0252 0320 010   25  31  37   33     5      25
DH 300/390/400 0252 0329 010   30  39  55   40   10      25
DH 350/450/500 0252 0341 010   35  45  57   50   10      25

RoHS

± A ± B ± C D F

± A ± B ± C D F 1 F2

± A ± B ± C D F 1 F2

± A ± B ± C D F

Durchführungstüllen HELAVIA® DC-DE-DH                                                                
aus Polychloroprengummi

IX/21 A20/2-01A20/2-01

• Durchführungstüllen Typ DC mit 2 gleichen Futtern

• Durchführungstüllen Typ DE mit 2 ungleichen Futtern

• Durchführungstüllen Typ DC mit 2 ungleichen Futtern

• Durchführungstüllen Typ DH mit einem Futter
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