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6 锁钢搭扣闭锁， 25mm 连接点 

RS 库存号： 805-5506             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品

系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高

昂的价格。 

 

 

• 乙烯基涂层高拉伸钢 

 
  

• 适合所有挂锁锁梁尺

寸、最大直径为 9mm 

 
 

•  在维护期间锁定电源

开关 

 
 

•  紧凑型、易于携带和

存储 

 
 

•  绝缘主体，耐热，防

尘和防碎片 

 

 

 

特点 

商品描述属性 1 
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这些闭锁搭扣来自我们 RS PRO 品牌、设计采用锁定夹、可提供卓越的强度。它们特别适用于需要

连接多个安全挂锁的闭锁应用。  

 

 

类型 搭扣锁定 
材料 钢 
锁数 6 
颜色 红色 

   

 

 

 

连接点最小尺寸 9mm 

连接点最大尺寸 25cm 

锁定锁梁最大直径 9mm 
  

 

 

 

合规性 / 认证 ansi / esd s20.20 ： 2014 BS D_ENCODING1 ： 2007  
     

 

 

机械规格 

认证 

一般规格 
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