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Mini-Durchgangsklemme - MSDB 2,5-RZ - 3244339

ECPH(ENIX

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollstéandigen Informationen und Daten entnehmen

Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen fir Internet-Downloads.

(http://phoenixcontact.de/download)

Mini-Durchgangsklemme, Anschlussart: Zugfederanschluss, Anzahl der Anschlisse: 4, Querschnitt: 0,08
mm? - 4 mm?, AWG: 28 - 12, Breite: 10,4 mm, H6he: 22 mm, Farbe: grau, Montageart: auf Montageplatte

Artikeleigenschaften

I Frei kombinierbar mit den MS(D)B 2,5-M Mittelklemmen

Platzsparend, da kompakte Bauform und Montagemdglichkeit auf 15-mm-Tragschiene

[
& Ubersichtlich dank Beschriftung aller Klemmstellen
]

Einfache Potenzialverteilung durch standardisierte Steckbriicken

Kaufmannische Daten

Verpackungseinheit 50 STK

U B
470463567145565

GTIN 4046356145565

Gewicht pro Stuick (exklusive Verpackung) 6,233 g

Gewicht pro Stiick (inklusive Verpackung) 6,962 g

Zolltarifnummer 85369010

Herkunftsland China

Verkaufsschlissel

A1 - Reihenklemmen

Technische Daten

Allgemein

Anzahl der Etagen

Anzahl der Anschliisse 4
Nennquerschnitt 2,5 mm?
Farbe grau
Isolierstoff PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 VO
Bemessungsstol3spannung 8 kV
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Technische Daten

PHCENIX
CONTACT

Allgemein
Verschmutzungsgrad 3
Uberspannungskategorie 1l
Isolierstoffgruppe |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung 0,77 W

Belastungsstrom maximal

30 A (bei 4 mm? Leiterquerschnitt)

Nennstrom Iy

24 A

Nennspannung Uy

800V

Offene Seitenwand

Ja

Prifspezifikation Berlihrschutz

DIN EN 50274 (VDE 0660-514):2002-11

Handriickensicherheit

gewahrleistet

Fingersicherheit

gewahrleistet

Ergebnis StoRspannungspriifung

Priifung bestanden

StoRspannungsprifung Sollwert 9,8 kV
Ergebnis Stehwechselspannungspriifung Prifung bestanden
Stehwechselspannung Sollwert 2 kv

Ergebnis der Priifung der mechanischen Festigkeit von Klemmstellen
(5maliger Leiteranschluss)

Priifung bestanden

Ergebnis Biegepriifung

Priifung bestanden

Biegepriifung Rotationsgeschwindigkeit

10 U/min

Biegepriifung Umdrehungen

135

Biegeprifung Leiterquerschnitt/Gewicht

0,08 mm?/0,1 kg

2,5mm?/0,7 kg

4 mm?/0,9 kg
Ergebnis Zugpriifung Priifung bestanden
Zugprifung Leiterquerschnitt 0,08 mm?
Zugkraft Sollwert 5N
Zugprufung Leiterquerschnitt 2,5 mm?
Zugkraft Sollwert 50N
Zugpriifung Leiterquerschnitt 4 mm?
Zugkraft Sollwert 60 N

Ergebnis Festsitz auf der Befestigungsauflage

Priifung bestanden

Festsitz auf Befestigungsauflage

NS 35

Sollwert

TN

Ergebnis Spannungsfallpriifung

Prifung bestanden

Anforderung Spannungsfall

<32mV

Ergebnis Erwarmungspriifung

Priifung bestanden

Ergebnis Kurzstromfestigkeit

Priifung bestanden

Priifung der Kurzstromfestigkeit Leiterquerschnitt 2,5 mm?
Kurzzeitstrom 0,3 kA
Prifung der Kurzstromfestigkeit Leiterquerschnitt 4 mm?
Kurzzeitstrom 0,48 kA
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Mini-Durchgangsklemme - MSDB 2,5-RZ - 3244339

Technische Daten

Allgemein

Ergebnis Alterungspriifung

Priifung bestanden

Alterungsprifung fiir schraubenlose Reihenklemmen Temperaturzyklen

192

Ergebnis Thermische Priifung

Priifung bestanden

Nachweis der thermischen Merkmale (Nadelflamme) Einwirkdauer

30s

Ergebnis Prifung Schwingen, Breitbandrauschen

Prifung bestanden

Prifspezifikation Schwingen, Breitbandrauschen

DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03

Lebensdauerpriifung Kategorie 1, Klasse B, am Fahrzeugkasten

Priifspektrum angebaut

Priiffrequenz fi =5 Hz bis f, = 150 Hz
ASD-Pegel 1,857 (m/s®)*/Hz
Beschleunigung 0,89

Prifdauer je Achse 5h

Prifrichtungen

X-, Y- und Z-Achse

Ergebnis Schockpriifung

Priifung bestanden

Prifspezifikation Schockpriifung

DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03

Schockform Halbsinus
Beschleunigung 59
Schockdauer 30 ms
Anzahl der Schocks je Richtung 3

Prifrichtungen X-, Y- und Z-Achse (pos. und neg.)
Relativer Isolierstoff Temperatur Index (Elec., UL 746 B) 130 °C
Temperatur Index Isolierstoff (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 130 °C
Statischer Isolierstoffeinsatz in Kalte -60 °C
Brandverhalten fir Schienenfahrzeuge (DIN 5510-2) Prifung bestanden
Prifverfahren mit einer Prifflamme (DIN EN 60695-11-10) VO
Sauerstoffindex (DIN EN ISO 4589-2) >32 %
NF F16-101, NF F10-102 Klasse | 2
NF F16-101, NF F10-102 Klasse F 2
Oberflachen Flammbarkeit NFPA 130 (ASTM E 162) bestanden
Spezifisch optische Rauchgasdichte NFPA 130 (ASTM E 662) bestanden
Rauchgastoxitat NFPA 130 (SMP 800C) bestanden
Warmeabgabe kalorimetrisch NFPA 130 (ASTM E 1354) 28 MJ/kg
Brandschutz fir Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22 HL1-HL3
Brandschutz fir Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23 HL1-HL3
Brandschutz fir Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24 HL1-HL3
Brandschutz fiir Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R26 HL1-HL3
Male
Breite 10,4 mm
Deckelbreite 4 mm
Lange 32 mm
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Technische Daten

Male

Hoéhe 22 mm
Bohrlochdurchmesser 3,5 mm
Bohrlochabstand 10,3 mm

Blechstarke

0,6 mm ... 1,5 mm

Anschlussdaten

Anschlussart

Zugfederanschluss

max

Anschluss gemafl Norm IEC 60947-7-1
Leiterquerschnitt starr min 0,08 mm?
Leiterquerschnitt starr max 4 mm?
Leiterquerschnitt AWG min 28
Leiterquerschnitt AWG max 12
Leiterquerschnitt flexibel min. 0,08 mm?
Leiterquerschnitt flexibel max. 2,5 mm?
Leiterquerschnitt flexibel AWG min 28
Leiterquerschnitt flexibel AWG max 14
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhiilse ohne Kunststoffhiilse min 0,14 mm?
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhiilse ohne Kunststoffhiilse max 2,5 mm?
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhilse m. Kunststoffhiilse min 0,14 mm?
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhilse m. Kunststoffhiilse max: 2,5 mm?
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhilse 0.5 mm?

Anschluss gemal Norm

IEC/EN 60079-7

Leiterquerschnitt AWG min 28
Leiterquerschnitt AWG max 12
Leiterquerschnitt flexibel AWG min 28
Leiterquerschnitt flexibel AWG max 14
Abisolierlange 8 mm
Lehrdorn A3
Normen und Bestimmungen
Anschluss gemal Norm CSA
IEC 60947-7-1
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 VO

Environmental Product Compliance

China RoHS

Zeitraum fur bestimmungsgemafRe Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e

Keine Gefahrstoffe tiber den Grenzwerten

Zeichnungen
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Schaltplan MaRzeichnung
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Approbationen
Approbationen
Approbationen

UL Recognized / cUL Recognized / CSA / VDE Zeichengenehmigung / IECEE CB Scheme / EAC / cULus Recognized

Ex Approbationen

ATEX/IECEx/ EAC Ex

Approbationsdetails

UL Recognized “ http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm FILE E 60425
B C
mmzAWG/kcmil 28-12 28-12
Nennstrom IN 20A 20A
Nennspannung UN 600 V 600 V
cUL Recognized “ http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm FILE E 60425
C
B Cc
mmzAWG/kcmil 28-12 28-12
Nennstrom IN 20 A 20 A
Nennspannung UN 600 V 600 V
http://www.csagroup.org/services/testing-
CSA (SP and-certification/certified-product-listing/ 13631
B C
mm?/AWG/kcmil 28-12 28-12
Nennstrom IN 20 A 20 A
Nennspannung UN 600 V 600 V
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https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3244339 PHCENIX

Mini-Durchgangsklemme - MSDB 2,5-RZ - 3244339
Approbationen
. . http://www.vde.com/de/Institut/Online-Service/

VDE Zeichengenshmigung VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx 40037485
mm?/AWG/kcmil 0.2-2.5
Nennstrom IN 24 A
Nennspannung UN 800V

IECEE CB Scheme http://www.iecee.org/ DE1-52239

scheme
mm?AWG/kemil 25
Nennstrom IN 24 A
Nennspannung UN 800 V
EAC [ H [ 7500651.22.01.00246
cULus Recognized http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm
(H us
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