Magnetische Naherungsschalter 'R

MERKMALE

o Geformtes
Schaltergehause mit
2 Langldchern

Robuster
abgedichteter
Schalter

Reed-Schalter von RS PRO,
rechteckig, 175V, CO, 400 mA

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitéat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Magnetische Naherungsschalter PRO)|

Produktbeschreibung

Die rechteckigen magnetischen Naherungsschalter der Serie RS PRO bieten eine einfache und
kostengtinstige Losung zur Positionierung oder Grenzwerterfassung. Reedschalter werden haufig
zur Ausfuihrung von Funktionen wie linearen Betatigungsschaltern, Sicherheitssystemschaltern und

Tlrschaltern eingesetzt.
Optionen umfassen:

811-0748 - Naherungsschalter - Reedbasierte Umschaltkontakte
811-0736 - Naherungsschalter - SchlieRerkontakte
811-0745 - Rechteckiger vergossener Magnet

Allgemeine

Schaltform
Konfiguration des Normalstatus
Ausfuhrung

Anwendungen

Elektrische

Rechteckig
CO
Umschaltung

Positionserfassung, Linearantriebe,
Sicherheitsschaltung, Schutzvorrichtungen/Gerate

Schaltabstand
Anschlussklemmentyp
Kabel

8.0 mm; Zoll
Drahtanschluss
3 x 20 AWG, blau, rot und weifl3
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https://uk.rs-online.com/web/p/products/8110748
https://uk.rs-online.com/web/p/products/8110736
https://uk.rs-online.com/web/p/products/8110745

Magnetische Naherungsschalter E‘Elﬂg

Kontaktdaten Bedingungen bei 20 °C. Min. Typ. Max.
Maximaler Strom 400mA
Maximale Wechselspannung AC 175V
Maximale Gleichspannung DC 175V

Gemessen mit 40 %

Kontaktwiderstand ; 120 mOhm
Overdrive

Durchschlagsspannung 200V

Abmessungen 28,5 mm x 19 mm x 6,8 mm

Lange 28,5mm

Tiefe 6,8mm

Breite 19 mm

Gesamtlange 328,5mm

Betriebsumgebungsspezifikationen

Maximale Betriebstemperatur -40°C
Minimale Betriebstemperatur 105 °C

Zulassungen

Konformitat/Zertifizierung RoHS-konform
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Magnetische Naherungsschalter R

—_ 3.4 I_:J Drawings not to scale
All dimensions in mm nominal
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