Conductos Eﬂg

CARACTERISTICA
S

Conducto flexible de plastico
negro RS Pro 16mm 25m

Los productos con aprobacion profesional RS le proporcionan
piezas de calidad profesional en todas las categorias de
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas
lideres sin pagar un precio superior.
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Conductos Eﬂg

Descripcion del

Especificaciones

Tipo de conducto Flexible
Material Plastico
Color Negro

Especificaciones mecanicas

Diametro nominal 16mm
Didmetro exterior 16mm
Diametro interior 10.7mm
Longitud 25 mm

Aprobaciones

Cumplimiento/Certificaciones 2011/65/UE y 2015/863
Se cumplen los estandares ANSI/ESD S20.20:2014 Y BS EN 61340-5-1:2007
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Conductos Eﬂg
AD BO
»
Dimensions - mm
RS Irem No. Ad B C Packing
7559023 10.7+0.4 16.0+£0.4 a3 25 M / Roll/ Bag
7559032 15.0+0.4 19.5+0 .4 35 25M /Roll/ Bag_
7559035 21.240.4 258404 3 10 M / Roll / Bag
7559039 24 340 4 32040 4 3181 10M /Rell/ Bag
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