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RS Pro led 灯模块、 12 v 直
流、 24 v 直流、闪光、表面安

装、壁装 

RS 号： 907-5959             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品

系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高

昂的价格。 

 

 emc 认证（欧洲经委

会 R1O ） 

 3x led 灯、确保最大可

靠性和最小维护 

 防水 

 稳定亮起功能 

 

 

 

 

 

特点 
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这些 led 警告灯模块由我们 RS Pro 品牌提供、设计用于简单的表面安装、可提供令人印象深刻的广

角光输出、工作寿命超过 50 、 000 小时。一系列双电压、可与两者兼容 12V 和 24V 电源系统、结

合了低功耗 具有多种闪存模式 

 

 

 

透镜 聚碳酸脂 

灯泡类型 LED 

轻效 闪烁 

镜头颜色 红色 
外壳颜色 黑色 

灯包括 是的 

多功能 是的 

闪烁模式的数量 12. 

led 指示灯数量 3 

特殊功能 emc 认证、可链接多个装置以进行同步 / 备用闪存 
 

 

 

电源电压 12VDC ,24VDC 
当前类型 dc 
电流消耗 12V 至 350mA 

 

 

 

尺寸 99 （宽） x 41 （深） x 35mm （高） 

基座长度 105mm 

基本宽度 38mm 

商品描述属性  

机械规格 

一般规格 

电气规格 
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安装样式  
表面安装、壁装 

重量 0.1kg 

  

 

 

 

ip 等级  IP 67 

 

 

 

符合标准 emc （欧洲经委会 R10 ），符合 rohs 
      

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

                                      

 

 

 

保护类别 

认证 


