Manoeauvres extérieures issuDOM

issuDOM - MBE

Avec béquille

GNE

CARACTERISTIQUES

Type de pose ‘
En applique ‘
Matiére Zamak
Entrée Profil européen
Intégration Porte aluminium, acier, bois, PVC, portes
de secours, porte de communication
grand trafic
Réversible Oui
Verrouillage Alaclé
Matiére des capots Acier/zamak
Traitement Oui

anti corrosion

Cylindre préconisé

1/2 cylindre profil européen standard 40
mm

Accessoires fournis Vis
Cylindre non fourni
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Blanc Noir  Ton aluminium

RAL9016 RAL9005  RAL 9006

Béquille + entrée de cylindre _ Ton alu RAL 9006 F2ZMOBEQ0003
Noir RAL9005 = F2MOBEQ0001

- 130 mm -
y
. I Y-
REFERENCES E
K )
Manceuvre extérieure Décor Code article £ i < /" i
¢ -
Blanc RAL 9016 | F2MOBEQ0002 i :
|

— o

Sous réserve de modifications techniques - Visuels et plans non contractuels



