Connecteurs Sub-D E‘Elﬂg

CARACTERISTIQU
ES

Prise femelle Sub-D a
Conception durable
et robuste montage sur panneau 51
contacts de RS Pro

Fiable avec de
ETIETS
performances

Léger avec une
conception
compacte a gain de
place et haute
densité

Coque en
aluminium robuste

pour plus de
résistance et
blindage IEM/RFI

Le joint d'interface
isole les contacts
les uns des autres

Contacts males et
femelles plaqués or

Pré-raccordé avec
des fils de 18

pouces Les produits homologués par RS vous apportent des pieces de

qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits.
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir a
payer un prix élevé.

RS Components - Achetez ce produit sur https://uk.rs-online.com/ Page 1De 7



Connecteurs Sub-D

Description du produit

Proposé par RS PRO, le connecteur Sub-D Micro-D haute densité et haute performance est congu pour
une utilisation dans les environnements rudes et exigeants. Le boitier en métal de ce connecteur fournit

un blindage EMI et RFI. Ce connecteur sub-D est également doté d'un joint qui protége les contacts

contre I'humidité. Ce connecteur sub-D est doté d'une conception compacte avec un pas de contact de

seulement 1,27 mm, ce qui le rend idéal pour une utilisation dans les applications dans lesquelles le
poids et I'espace doivent étre maintenus a un niveau minimum.

Caractéristiques générales

Nombre de contacts
Sexe

Orientation du corps
Type de montage
Connecteur D.

Taille de boitier Sub-D
Méthode de terminaison
Matériau du boftier
Dimensions

Matériau du contact
Placage de contact

Application

Norme d'inflammabilité des matériaux

51

Femelle

Droit

Montage panneau

Micro-D

B

Soudure

Aluminium

36,2 mm x 8,66 mm x 15,72 mm

Alliage de cuivre

Or

Equipement de mise en réseau et de communication ;
Equipement de traitement de données ; Capteurs et
enregistreurs de données ; Equipement industriel et
médical ; Equipement de génération électrique
portable ; Applications d'avions et d'engins spatiaux
UL94 V-0
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Connecteurs Sub-D E‘Elﬂg

Spécifications électriques

Intensité nominale 3.0A

Tension nominale 250V

Résistance de contact 8 milliohms maximum
Tension de retrait diélectrique 1000VAC/RMS

Spécifications mécaniques

Longueur 36.2mm
Largeur 8.66mm
Profondeur 15.72mm
Taille du contact 0,127 M
Force d'accouplement maximale 14.47kg
Force de désaccouplement minimum 0.72kg

6 0z. (170,40 g) insertion maximale ; 0,5 oz. (14,20 g)
retrait minimum

Contact individuel

Spécifications de I'environnement de fonctionnement

Température d'utilisation maximale +135°C
Température d'utilisation minimale -55°C
Homologations

Conformité/certifications UL9%4 V-0
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Connecteurs Sub-D Eﬂg

Maximum Mimimum
No. of Mating Force  Unmating Force
Contacts  Lb. Kg Lb. Kg

] 663 256 28 43
15 8934 426 AT A
g 1313 586 66 .30
25 1563 710 -] 35
k] 1938 880 97 44
a7 2313 1050 116 53
51 3188 1447 158 72
100 G250 2838 313 142

Contact Arrangements

(Face view of pin insert)

(Use reverse order for socket side)
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Connecteurs Sub-D ‘E]

Connector Dimensions - Metal Shell
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Connecteurs Sub-D E@E

A B Wax. C D E F Wax,
+010 (.254)
No. of * 010 (.254) 018 (457) * 005 (127) * 010 (.254)
Contacts in mm in mim in mm in mim in mim in mm
T Plug K] 1958 313 846 qo0 9 Bos 1408 8 T&1 20 6B
9 Socket 175 19.68 38 1006 |0 99 565 1435 298 75T 10 686
15 Plug 8% 2350 483 12X 50 1372 75 1816 2098 157 20 686
15 Socket 7] 250 M6 1187 B0 1372 J15 1816 208 757 2 688
21 Piug 101 2730 633 1608  f90 1753 865 97 208 75T 270 686
21 Socket 1.075 2730 G965 1768 690 1753 B85 97 298 757 270 6B
25 Plug 1175 2084 733 1862 790 2007 965 451 208 75T 20 686
25 Socket 1175 2984 796 N2 J90 2007 065 M5 208 757 27 6B
31 Piug 1325 3366 883 2116 G40 2388 1115 2832 208 75T 270 686
31 Socket 1325 3366 046 2403 940 2388 1115 2832 208 757 10 686
37 Plug 1475 37 46 1033 %X 1080 2769 1266 3213 288 7157 2 686
37 Socket 1475 7 48 1006 2704 1000 2769 1265 213 208 757 2 6B
51 Plug 1425 3620 983 2497 1040 2642 1215 3086 M1 866 30 787
51 Socket 1425 B2 1046 2657 1040 2642 1215 3086 M1 BE6 H0 7E
100 Plug 2160 5496 1383 3513 1432 3638 1800 4571 384 975 380 915
100 Socket 2160 54 06 1446 3673 1432 3638 1800 451 384 078 360 915
Panel Mounting Dimensions .
Pin and socket, Pin and socket, Pin. front mounted
fear moumed tront mounied Socket, rear mounled
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Connecteurs Sub-D

=

A B D

Figure +.004 (.101) +004 (.101) +.005 (.127) +005 (1.27)

No. of Number -.000 (.000) -000 (.000) -.000 (.000) -000  (.000)

Contacts in mm in mm in mm in mm
1 408 10.36 270 6.86 570 1448 - -

9 2 408 10.36 256 6.50 570 14 48 089 226
3 - - - - 570 1448 - -
1 558 14 17 270 6.86 720 18.29 - -

15 2 558 14.17 256 6.50 720 18.29 089 226
3 - - - - 720 1829 - -
1 708 17.98 270 6.86 870 2210 - -

21 2 708 17.98 256 6.50 870 2210 089 226
3 - - - - 870 2210 - -
1 808 20.52 270 6.86 g70 24 64 - -

25 2 808 2052 256 6.50 a70 2464 089 226
3 - - - - a70 2464 - -
1 958 2433 270 6.86 1.120 2845 - -

3 2 958 2433 256 6.50 1.120 28.45 089 226
3 - - - - 1.120 28.45 - -
1 1.108 28.14 270 6.86 1.270 32.26 - -

37 2 1.108 28.14 256 6.50 1.270 3226 089 226
3 - - - - 1.270 3226 - -
1 1.058 26.87 315 8.00 1.220 3099 - -

51 2 1.058 26.87 300 7.62 1.220 30.99 089 226
3 - - - - 1.220 3099 - -

1 1.450 36.84 361 9.17 1.805 4586 A17 297

100 2 1.562 39.68 338 8.58 1.805 4586 117 297

3 - - - - 1.805 4586 A17 297
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