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CARACTERISTIQU
ES

RS Pro, moteur a engrenage
Tension N
d'alimentation 24 V c.c. 24V, moteur a engrenage
C.C. . .
c.c. 30 Ncm, vitesse de sortie
12 tr/min.

Roulements en
bronze fritté

Téte d'engrenage
cylindrique

Armature a cing
pbles avec
suppression VDR

Les produits homologués par RS vous apportent des pieces de
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits.
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir a payer un prix élevé.
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Description du produit

Ce motoréducteur a courant continu de RS PRO est idéal pour les applications lentes qui nécessitent
un couple de démarrage €levé. Le moteur a balais garantit un faible codt et simplifie la conception,
tout en offrant polyvalence et fiabilité. Une unité robuste avec une armature a cing péles de haute
qualité, ce moteur c.c. est équipé d'un réducteur entierement métallique avec des engrenages en fer
fritté tournant sur des axes en acier trempé. Avec une boite de vitesses a engrenage cylindrique,
I'arbre de sortie fonctionne dans des roulements en bronze fritté qui facilitent le transfert de couple
élevé du moteur a travers la boite de vitesses. Le motoréducteur d'engrenage est une structure
durable, et est concu pour la plupart des applications basse tension, fournissant une vitesse a vide de

12 tr/min. .

Caractéristiques

Vitesse de sortie (sans charge)
Type de réducteur
Puissance nominale

Applications

Spécifications

12rpm
Eperon
1.692 W

Distributeurs automatiques, lecteurs de carte
magnétique, mécanismes d'imprimante, actionneurs,
tous types de systémes de contrdle de pieces

Tension d'alimentation
Couple de sortie maximum

Spécifications mécaniques

24V c.c.
30Ncm

Diamétre de I'axe
Construction de noyau
Dimensions

Longueur

Largeur

Smm

Noyau en fer

66,3 mm x 27,7 mm
62.3mm

27.7mm
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Poids 140gms

Matériau du boftier de boite de vitesses Métal
Charge radiale (10 mm a partir de la bride) 50N
Charge axiale de I'axe 33N
Jeu radial de I'axe 0.08mm
Jeu de poussée de lI'axe 0.50mm

Homologations

Conformité/certifications 2011/65/EU et 2015/863
Normes Met ANSI/ESD S20.20:2014 et BS EN 61340-5-1:2007
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* The motors are bidirectional;, the rotation listed is achieved with positive supply connected to +ve terminal on modor.
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