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参数表 

RS Pro 20W 2 英尺非腐蚀应急灯
棒 
 

RS 库存号：145-5913 
 

 

这款 RS Pro LED 20W 灯棒具有独特的整体 LED 托架，无需灯

管——从而实现更持久的贴合。可用作标准装置或紧急装置。紧

急装置内置所有控制装置和电池。检测断电和关闭电源的区别。 



 

中文 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

特性 
功率 20 瓦 
光束角                                   120° 
光强度 2000 Lm（流明） 
灯型 LED 
电压 110V 
色温 6000K 
操作温度                               -15°C 到+50°C 
灯具                                      完整 LED 芯片托架 
使用寿命                               30000 小时 
 


