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Bild zeigt Variante PP-H 1,5/S/6

Stecker, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschliisse: 14, Polzahl: 14, Querschnitt: 0,14
mm? - 1,5 mm?, AWG: 26 - 14, Breite: 49 mm, Hoéhe: 31,3 mm, Farbe: griin/gelb-grau

Artikeleigenschaften

[ GroRflachige Beschriftungsméglichkeit

[ Mit den selbstkonfektionierbaren Push-in Technology COMBI-Steckern ist fiir jede Aufgabenstellung eine Lésung vorhanden, die vom

Anwender selbst realisiert werden kann

Kaufmannische Daten

Verpackungseinheit 10 STK

Mindestbestellmenge 10 STK

|UNRR 00
47046356"892513

GTIN 4046356892513

Gewicht pro Stiick (exklusive Verpackung) 24,000 g

Gewicht pro Stick (inklusive Verpackung) 24,990 g

Zolltarifnummer 85366990

Herkunftsland Polen

Verkaufsschlissel

A1 - Reihenklemmen

Hinweis

Auftragsgebundene Fertigung (keine Riicknahme)

Technische Daten

Allgemein
Polzahl 14
Anzahl der Etagen 1
Anzahl der Anschlisse 14
Potenziale 14
Nennquerschnitt 1,5 mm?

Farbe

grun/gelb-grau
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Technische Daten

PHCENIX
CONTACT

Allgemein
Isolierstoff PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 VO

Belastungsstrom maximal

17,5 A (bei 1,5 mm? Leiterquerschnitt)

BemessungsstofRspannung

6 kV

Verschmutzungsgrad 3
Uberspannungskategorie Il
Isolierstoffgruppe |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung 0,56 W

Belastungsstrom maximal

17,5 A (bei 1,5 mm? Leiterquerschnitt)

Nennstrom Iy

17,5 A (Derating beachten)

Nennspannung Uy 500 V
Offene Seitenwand Ja
Relativer Isolierstoff Temperatur Index (Elec., UL 746 B) 130 °C
Temperatur Index Isolierstoff (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 130 °C
Statischer Isolierstoffeinsatz in Kélte -60 °C

Brandverhalten fiir Schienenfahrzeuge (DIN 5510-2)

Priifung bestanden

Prifverfahren mit einer Prifflamme (DIN EN 60695-11-10) VO
Sauerstoffindex (DIN EN ISO 4589-2) >32 %

NF F16-101, NF F10-102 Klasse | 2

NF F16-101, NF F10-102 Klasse F 2
Oberflachen Flammbarkeit NFPA 130 (ASTM E 162) bestanden
Spezifisch optische Rauchgasdichte NFPA 130 (ASTM E 662) bestanden
Rauchgastoxitat NFPA 130 (SMP 800C) bestanden
Warmeabgabe kalorimetrisch NFPA 130 (ASTM E 1354) 28 MJ/kg
Brandschutz fir Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22 HL1-HL3
Brandschutz fir Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23 HL1-HL3
Brandschutz fiir Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24 HL1-HL3
Brandschutz fir Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R26 HL1-HL3
Male

Breite 49 mm
Lange 16,5 mm
Hoéhe 31,3 mm
Aufbauhdhe 19,5 mm
Rastermaly 3,5mm

Anschlussdaten

Anschlussart

Push-in-Anschluss

Anschluss gemafl Norm IEC 61984
Leiterquerschnitt starr min 0,14 mm?
Leiterquerschnitt starr max 1,5 mm?
Leiterquerschnitt AWG min 26
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Technische Daten

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt AWG max 14

Leiterquerschnitt flexibel min. 0,14 mm?

Leiterquerschnitt flexibel max. 1,5 mm?

Leiterquerschnitt flexibel AWG min 26

Leiterquerschnitt flexibel AWG max 14

Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhiilse ohne Kunststoffhilse min 0,14 mm?

Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhiilse ohne Kunststoffhiilse max 1,5 mm?

Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhilse m. Kunststoffhiilse min 0,14 mm?

Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhilse m. Kunststoffhiilse max: 1 mm?

Abisolierlange 8 mm

Lehrdorn A1/B1
Normen und Bestimmungen

Anschluss gemafl Norm IEC 61984

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 VO

Environmental Product Compliance

China RoHS Zeitraum fiir bestimmungsgemaRe Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e

Keine Gefahrstoffe liber den Grenzwerten

Zeichnungen

Schaltplan

Approbationen

Approbationen

Approbationen

BV/NK

Ex Approbationen

Approbationsdetails

BV

http://www.veristar.com/portal/veristarinfo/generalinfo/
approved/approvedProducts/equipmentAndMaterials

39979/A0 BV
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Approbationen

NK CI N I( http://www.classnk.or jp/hplen/ 14ME0912
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