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C14-IEC-Kabelsteckverbinder 
von RS Pro, Stecker, 10,0 A, 

250,0 V 

RS Best.-Nr. 776-9113             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in 
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von 

• Stecker aus 
hochwertigem 
Nylon-6-Material, 
das Langlebigkeit 
garantiert und 
Sicherer Betrieb 

• Hoher 
Isolationswiderstand 
bei 500 V dc, min. 
1000 MΩ 

• Kontaktkontakte aus 
verzinnter Legierung 

 

 

MERKMALE 
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Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen 
Premium-Preis zu zahlen. 

 

 

 

Dieser C14-Steckverbinder von RS Pro bietet eine verschleißfeste, sichere und Durable Lösung für 
viele Anwendungen, die einen IEC C14-Kabelstecker erfordern, wie z. B. Desktop-Computer, 
Monitore oder Drucker. Neben Bürogeräten werden diese Arten von Netzsteckern häufig zur 
Versorgung aller professionellen Foto-/Video- und Audiogeräte verwendet. Diese IEC-Stecker der 
C14-Variante verfügt über einen Kabelmontage-Anschlussstecker für die Neuverdrahtung mit einem 
Nylon-6-Gehäuse. Mit verzinnten Kontaktkontakten aus Kupferlegierung und 
Schraubanschlussklemmen ist dieser IEC-Stecker für 10 A (VDE) und 15 A (UL, CSA), 250 V ac 
ausgelegt. 

 

 

 

IEC-Steckverbindertyp  C14 

Geschlecht  Stecker 

Gehäuseausrichtung Gerade  

Schaltertyp    Keine  

Beleuchteter Schalter Nein   

Mit Verschluss Nein       

Gehäusematerial   Nylon-6  

Farbe Schwarz  

Anwendungen 
Desktop-Computer, Monitore, ältere Laptop-Netzteile, 
Drucker, Audio- und Videogeräte, Testgeräte, Netzteile, 
kommerzielle Geräte 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktbeschreibung 

ATTRIBUTE 1 

Allgemeine 

Spezifikationen 
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Nennstrom    10A   

Nennspannung 250V   

Anschlussmethode Schraubanschluss  

Anzahl der Sicherungen Keine 

Neuverdrahtung möglich  Ja  

Klemmenwerkstoff Kupferlegierung, verzinnt   

Spannungsfestigkeit    2000 V ac für 1 min        

Isolationswiderstand    Min. 1000 MOhm  

Kontaktwiderstand   10 mOhm max 

 

     

 

Montageart Kabelmontage    

Plattenstärke Schließer 

    

 

 

Zulässige Temperatur mit/ohne Last 0 °C bis 70 °C. 

Zulässige Temperatur zum Löten Schließer 

  

 

 

 

 

 

Konformität/Zertifizierung CE, UL(C,US), VDE                       

       

 

Mechanische 

Spezifikationen 

Zulassungen 

Elektrische 

Spezifikationen 

Betriebsumgebungsspezifikationen 
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