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Interruptor de presión RS 
PRO, 1/4 pulg. BSP macho 
1bar a 12 bar 

RS Código RS: 880-2289             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan 
piezas de calidad profesional en todas las categorías de 
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por 
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas 
líderes sin pagar un precio superior. 

• Presostato 
 

• Estándar de rosca 
G. 
 

• Tipo ajustable 
 

• Adecuado para usar 
con líquidos o gases 
 

• conexión roscada de 
1/4 plg 
 

• Los contactos 
normalmente 
abiertos y 
normalmente 
cerrados ofrecen 
versatilidad 
 

• Rosca macho 
 

• Presión de 
funcionamiento 
máxima: 12 bar 
 

• Temperatura de 
funcionamiento 
máxima de +85˚C. 
 

• Temperatura de 
funcionamiento 
mínima de 25˚C. 
 

• Presión de 
funcionamiento 
máxima de 25 bar 
 

• Presión de 
funcionamiento 
mínima de 1 bar 
 

• Ajuste de presión 

CARACTERÍSTICA
S 
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Este presostato de RS PRO se puede utilizar en sistemas hidráulicos o neumáticos. Suministrará una 
señal eléctrica una vez que el sistema haya alcanzado una presión preestablecida. Puede ajustar 
fácilmente la presión de conmutación girando un tornillo en el centro del interruptor: Hacia la derecha 
para aumentar el ajuste de presión y hacia la izquierda para disminuirlo. Además, se monta en 
cualquier orientación. El dispositivo está equipado con un tope mecánico para evitar daños por 
exceso de presurización. Tiene una precisión del 4 % de la presión de ajuste, tiene una conexión 
eléctrica DIN 43650 y encaja en una rosca de 1/4 plg. También cuenta con índice de protección IP65, 
es decir, está protegido contra polvo y agua pulverizada. 

 

 

 

Tipo de presión Interruptor de presión 

Medios adecuados Líquido 

Tipo de salida  NA/NC 

Conexión Macho BSP de 1/4 pulg 

Tipo Ajustable 

Serie de fabricante F4 

Estándar de rosca de conexión G 

Operación de contacto Normalmente cerrado, Normalmente abierto 

Indicador LED No 

Aplicación 
Bombas de agua, compresores de gas electrónicos y 
alarmas de presión de la cabina de la aeronave. 

  

 

 

Tensión nominal 250V ac 

 

     

 

Tamaño de rosca de conexión 1/4in 

Ajuste de presión máxima 25bar 

Rango de ajuste de presión 0bar a 25bar 

Ajuste de presión mínima 0bar 

Peso 50g 

Descripción de producto  

Especificaciones mecánicas 

Especificaciones generales 

Especificaciones eléctricas 
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Presión de funcionamiento mínima    1bar 

Presión máxima de funcionamiento 12bar 

• Temperatura de funcionamiento mín.: –
20 °C  

-25°C 

Temperatura de funcionamiento máxima; 
90 °C 

85°C 

  

 

 

Índice de protección IP  IP65 

Protección eléctrica DIN 43650 

 

 

 

Cumplimiento/Certificaciones ANSI/ESD S20.20:2014 Y BS EN 61340-5-1:2007 

Cumple con el estándar Compatible con RoHS 

       

 

Categoría de protección 

Aprobaciones 

Especificaciones del entorno de funcionamiento 
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